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Anschlussleitung ¢ Art.-Nr.: 429085 « CB-M12-15000S-8GF

Leuze

Technische Daten

Elektrischer Anschluss

Anschluss 1

Art des Anschlusses Rundstecker
GewindegroRe M12

Typ female
Farbe Griffkorper schwarz
Polzahl 8 -polig
Kodierung A-kodiert
Ausfiihrung axial
Rundstecker, LED Nein

Anschluss 2

Art des Anschlusses
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offenes Ende

info@leuze.com « www.leuze.com
Tel.: +49 7021 573-0 « Fax: +49 7021 573-199

Anschluss Umgebungsdaten
Umgebungstemperatur Betrieb, orts- -25 ... 80 °C
Anschluss 1 feste Verlegung
Art des Anschlusses Rundstecker
GewindegroRe M12 ZertlfIZIerungen
Typ female
Farbe Griffkrper schwarz Klassifikation
FEIEELL 8 -polig Zolltarifnummer 85444290
Kodierung Ackodiert ECLASS 5.1.4 27279201
Ausiuhiing axial ECLASS 8.0 27279218
Rundstecker, LED Nein ECLASS 9.0 27060311
A hi 2 ECLASS 10.0 27060311
nschluss
Art des Anschlusses offenes Ende ECLASS 11.0 27060311
ECLASS 12.0 27060311
Leitungseigenschaften 3D (D 2020l
AT Ak 7 st ECLASS 14.0 27060311
Aderquerschnitt 0,25 mm? ECLASS 15.0 27060311
Farbe Mantel schwarz ECLASS 16.0 27060311
i e ETIM 5.0 EC001855
Leitungsausfiihrung Anschlussleitung (einseitig offen) ETIM 6.0 EC001855
Leitungsdurchmesser (auBen) 6 mm ETIM 7.0 EC001855
Leitungslénge 15.000 mm ETIM 8.0 EC001855
Werkstoff Mantel PUR ETIM 9.0 EC001855
ETIM 10.0 EC001855
Mechanische Daten
Nettogewicht 676 g
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