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Dados técnicos

Dados basicos

Série

Limite tipico do alcance S
Alcance de operagéo S,

Dados elétricos

Protegéo do circuito

Dados de desempenho
Tenséo de alimentagcao Uy

Ondulagao residual
Corrente sem carga

Desvio de temperatura, max. (em %

de s)

Repetibilidade, max. (em % de S))

Histerese de chaveamento

Saidas

Numero de saidas de chaveamento

digitais

Saidas de chaveamento
Tipo de tenséo

Corrente de chaveamento, max.

Corrente residual max.
Queda de tensdo

Saida de chaveamento 1

Elemento de chaveamento
Principio de chaveamento

Comportamento temporal

Frequéncia de chaveamento
Periodo de inicializagao

Conexao

Numero de conexdes

Conexao 1
Funcao

Tipo de conexao

Torque de aperto por segao de
rosca

Tamanho da rosca
Tipo

Material

Numero de polos

208
2 mm
0..1,6mm

Protegao contra curto-circuito
Protecgao contra indugéo
Protegao contra troca de polos

10...30V, CC
0...10 %, de Uy
0..15mA

10 %, Em toda a faixa completa de
temperaturas de operacéo

5 %, Em toda a faixa completa de
temperaturas de operagao

20 %

1 Unid.

CcC
200 mA
0,1 mA
<2V

Transistor, PNP
Contato NF (NF)

250 Hz
50 ms

1 Unid.

Alimentacgao de tenséo
Sinal OUT

Conector redondo

5 Nm

M8

male
Ago inox
3 polos
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Dados mecanicos

Execucao

Dimensoes (9 x C)
Tamanho da rosca

Tipo de montagem
Material da carcaga
Carcaga ago inox

Material da superficie ativa
Peso liquido

Cor da carcaga

Tipo de fixagao

Placa de medigdo normalizada

Operacgao e indicacao
Tipo de indicagao
Numero de LEDs

Dados do ambiente

Temperatura ambiente, operagao
Temperatura ambiente, armazena-

mento
Certificagoes

Grau de protegao

Certificagbes

Leuze

Cilindrico

8 mm x 29,4 mm
M8 x 1 mm

A face

Ago inox

AISI 316L

Ago inox

449

Prata

Através de suporte de fixacao opcional

Rosca de fixacéo
8 x 8 mm?, Fe360

LED
1 Unid.

-25...70°C
-25...70°C

IP 68
IP 69K
cULUS

Método de ensaio da compatibilidade |EC 60947-5-2
eletromagnética em conformidade com

a norma

Fatores de corregao

Aluminio
Aco inox
Cobre
Latao

Aco Fe360

Classificagao

Numero da pauta aduaneira
ECLASS 5.1.4
ECLASS 8.0
ECLASS 9.0
ECLASS 10.0
ECLASS 11.0
ECLASS 12.0
ECLASS 13.0
ECLASS 14.0
ECLASS 15.0
ECLASS 16.0
ETIM 5.0

ETIM 6.0

ETIM 7.0

ETIM 8.0

ETIM 9.0

ETIM 10.0
UNSPSC 26.08

info@leuze.com * www.leuze.com
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85365019
27270101
27270101
27270101
27270101
27270101
27274001
27274001
27274001
27274001
27274001
EC002714
EC002714
EC002714
EC002714
EC002714
EC002714
39122230
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Desenhos dimensionais

Todas as medidas em milimetros
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Conexao elétrica

Conexao 1
Funcgao Alimentacéo de tenséo
Sinal OUT

Tipo de conexado Conector redondo
Tamanho da rosca M8
Tipo male
Material Aco inox
Numero de polos 3 polos
Pino Ocupacao de pinos

V+
3 GND

ndo conectada
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Diagramas

Montagem instalacéo a face
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Operacao e indicacao

LED

Indicador

Amarelo, luz continua

Significado

Cédigo do artigo

Nome do artigo: ISX YYY ZZ/AAA.BB-CCC-DDD-DDD

I1ISX

zz

BB
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Tipo de funcionamento/construgao
IS: sensor indutivo, modelo padréao
ISS: sensor indutivo, modelo curto
Série

203: série com @ 3 mm

204: série com @ 4 mm

205: série com rosca externa M5 x 0,5
206: série com @ 6,5 mm

208: série com rosca externa M8 x 1
212: série com rosca externa M12 x 1
218: série com rosca externa M18 x 1
230: série com rosca externa M30 x 1,5
240: série em modelo cubico

244: série em modelo cubico

255: série com segéo 5 x 5 mm?

288: série com segéo 8 x 8 mm?

Carcagalrosca

MM: carcaga de metal (superficie ativa: plastico) / rosca métrica

FM: carcagca em metal macicgo (superficie ativa: ago inox AISI 316L) / rosca métrica
MP: carcaca de metal (superficie ativa: plastico) / lisa (sem rosca)

.2: Nova versao

Corrente de saida/alimentagéo

4NO: transistor PNP, contato NA

4NC: transistor PNP, contato NF

2NO: transistor NPN, contato NA

2NC: transistor NPN, contato NF

1NO: relé, contato NA/ CA/CC

1NC: relé, contato NF / CA/CC

44: 2 saidas de chaveamento de transistor PNP, antivalentes (NA + NF)
22: 2 saidas de chaveamento de transistor NPN, antivalentes (NA + NF)
L: interface 10-Link

X: pino ndo ocupado

Equipamento especial

Excluido: nenhum equipamento especial

5F: versao para alimentos

5: material da carcaga V2A (1.4305, AISI 303)

Leuze electronic GmbH + Co. KG info@leuze.com * www.leuze.com
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Saida de chaveamento/estado de chaveamento
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Sensor indutivo ¢ N.° do art.: 50154803 « ISS 208FM.2/4NC.5F-2E0-S8.3

Caédigo do artigo

Cccc

DDD

Area de medigao/tipo de montagem

1EO:
1E5:
2E0:
3EO:
4E0:
5EO0:
6EQ:
8EOQ:
10E:
12E:
15E:
20E:
22E:
2N5:
4NO:
8NO:
10N:
12N:
14N:
15N:
20N:
22N:
25N:
40N:

alcance limite tipico de detecgao 1,0 mm / instalagéo a face
alcance limite tipico de detecgdo 1,5 mm / instalagéo a face
alcance limite tipico de detecgdo 2,0 mm / instalagéo a face
alcance limite tipico de detecgdo 3,0 mm / instalagéo a face
alcance limite tipico de detecgédo 4,0 mm / instalagéo a face
alcance limite tipico de detecgdo 5,0 mm / instalagéo a face
alcance limite tipico de detecgédo 6,0 mm / instalagéo a face
alcance limite tipico de detecgdo 8,0 mm / instalagéo a face
alcance limite tipico de detecgdo 10,0 mm / instalagdo a face
alcance limite tipico de detecgdo 12,0 mm / instalagdo a face
alcance limite tipico de detecgdo 15,0 mm / instalagdo a face
alcance limite tipico de detecgdo 20,0 mm / instalagdo a face
alcance limite tipico de detecgdo 22,0 mm / instalagdo a face

alcance limite tipico de deteccédo 2,5 mm / instalagéo nao a face

alcance limite tipico de deteccao 4,0 mm / instalagédo nao a face

alcance limite tipico de deteccao 8,0 mm / instalagédo nao a face

alcance limite tipico de deteccdo 10,0 mm / instalagéo ndo a face
alcance limite tipico de deteccéo 12,0 mm / instalagéo ndo a face
alcance limite tipico de deteccéo 14,0 mm / instalacéo ndo a face
alcance limite tipico de deteccéo 15,0 mm / instalagéo ndo a face
alcance limite tipico de deteccéo 20,0 mm / instalagéo ndo a face
alcance limite tipico de deteccéo 22,0 mm / instalagéo ndo a face
alcance limite tipico de deteccéo 25,0 mm / instalagéo ndo a face
alcance limite tipico de deteccdo 40,0 mm / instalagéo ndo a face

Conexao elétrica
Excluido: cabo, comprimento padrdo 2000 mm

S12:

200-S12: cabo, comprimento 200 mm com conector M12, 4 polos, axial
200-S8.3: cabo, comprimento 200 mm com conector M8, 3 polos, axial
S8.3:

005-S8.3: cabo, comprimento 500 mm com conector M8, 3 polos, axial
050: cabo, comprimento padrdo 5000 mm, 3 fios

conector M12, 4 polos, axial

conector M8, 3 polos, axial

Leuze

% Uma lista com todos os tipos de dispositivo disponiveis encontra-se na pagina da Leuze na Internet, em www.leuze.com.

Notas

A Respeitar a utilizagao prevista!

% O produto ndo é um sensor de seguranga e ndo atua para a prote¢do de pessoas.
% O produto sé deve ser colocado em operagdo por pessoas capacitadas.

% Aplique o produto apenas de acordo com a sua utilizagéo prevista.

A Em caso de aplicagoes UL:

% No caso das aplicagdes UL, s6 é permitido o uso em circuitos elétricos de classe 2 em conformidade com a norma NEC (National Electric Code).

The Sensor People In der Braike 1, D-73277 Owen
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Sensor indutivo ¢ N.° do art.: 50154803 « ISS 208FM.2/4NC.5F-2E0-S8.3

Acessorios

Tecnologia de conexao - Cabos de conexéao

N.°do art. Designacao
'i 50130842 KD U-M8-3A-P1-020
=
'i 50130844 KD U-M8-3A-P1-050
=
n 50149846 KD U-M8-3A-T0-020
F+B
-
|lI [ 11y
a 50149847 KD U-M8-3A-T0-050
F+B
-
|lI [ 11y
'G 50130837 KD U-M8-3A-V1-020
=
g 50130860 KD U-M8-3W-V1-020

Tecnologia de fixacao - Outros
N.°do art. Designacao

50111497 MC 008K

Leuze electronic GmbH + Co. KG
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Artigo

Cabo de conexdo

Cabo de conexdo

Cabo de conexéo

Cabo de conexéo

Cabo de conexéo

Cabo de conexéo

Artigo

Peca de fixagao
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Descrigao

Aplicagdo: Resistente a 6leo e lubrificantes

Conexao 1: Conector redondo, M8, Axial, female, 3 polos
Conector redondo, LED: N&o

Conexao 2: Extremidade aberta

Blindado: Nao

Comprimento do cabo: 2.000 mm

Material da bainha: PUR

Aplicagdo: Resistente a 6leo e lubrificantes

Conexao 1: Conector redondo, M8, Axial, female, 3 polos
Conector redondo, LED: N&o

Conexao 2: Extremidade aberta

Blindado: Nao

Comprimento do cabo: 5.000 mm

Material da bainha: PUR

Aplicagdo: Zonas Umidas e de higiene, Resistente a produtos quimicos

Conexao 1: Conector redondo, M8, Axial, female, Cédigo A, 3 polos
Conector redondo, LED: N&do

Conexao 2: Extremidade aberta

Blindado: Nao

Comprimento do cabo: 2.000 mm

Material da bainha: TPE

Aplicagdo: Resistente a produtos quimicos, Zonas Umidas e de higiene

Conexao 1: Conector redondo, M8, Axial, female, Cédigo A, 3 polos
Conector redondo, LED: N&do

Conexao 2: Extremidade aberta

Blindado: Nao

Comprimento do cabo: 5.000 mm

Material da bainha: TPE

Aplicagdo: Resistente a produtos quimicos

Conexao 1: Conector redondo, M8, Axial, female, 3 polos
Conector redondo, LED: N&do

Conexao 2: Extremidade aberta

Blindado: Nao

Comprimento do cabo: 2.000 mm

Material da bainha: PVC

Aplicacédo: Resistente a produtos quimicos

Conexao 1: Conector redondo, M8, Angular, female, 3 polos
Conector redondo, LED: Ndo

Conexao 2: Extremidade aberta

Blindado: Nao

Comprimento do cabo: 2.000 mm

Material da bainha: PVC

Descrigao

Diametro, dentro: 8 mm

Versao do suporte de fixacdo: Suporte de aperto
Fixacéo, lado da instalagdo: Fixacéo de passagem
Fixacéo, lado do dispositivo: Apertavel com terminal
Tipo de suporte de fixagdo: Rigido

Material: Plastico
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Sensor indutivo ¢ N.° do art.: 50154803 « ISS 208FM.2/4NC.5F-2E0-S8.3

Acessorios Le U Ze

% Uma lista com todos os artigos de acessorios disponiveis encontra-se na pagina da Leuze na internet, na guia Download da pagina de detalhes do
artigo.
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