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Distanztaster Hintergrundausblendung ¢ Art.-Nr.: 50155329 « ODT5BIL1-2500.3/L6-M8

Technische Daten

Basisdaten

Serie
Funktionsprinzip

Art des Tastsystems

Sonderausfiihrung

Sonderausfiihrung

Optische Daten

schwarz-weiR-Fehler
Betriebsreichweite
Einstellbereich
Strahlverlauf
Lichtquelle
Wellenldnge

Laser Klasse

Sendesignalform
Art der Lichtfleckgeometrie
Fehlwinkel

Messdaten

Messbereich

Auflésung

Genauigkeit

Reproduzierbarkeit (1 Sigma)
Messwertausgabe

Optisches Abstandsmessprinzip

Elektrische Daten

Schutzbeschaltung

Leistungsdaten
Versorgungsspannung Ug

Restwelligkeit

Ausginge
Anzahl digitaler Schaltausgédnge

Schaltausgéange
Art

Spannungsart
Schaltstrom, max.
Schaltspannung

Schaltausgang 1
Belegung

Schaltelement
Schaltprinzip

Schaltausgang 2
Belegung

Schaltelement
Schaltprinzip

The Sensor People

5B

Distanztaster mit Hintergrundausblen-
dung

gegen Objekt

2 unabhangige Schaltausgange
Messwertausgabe

-15 ... 30 mm

0,03 ... 2,5 m (zugesicherte Reichweite)
20 ... 3.000 mm

fokussiert

Laser, infrarot

940 nm

1, IEC 60825-1:2014 / EN 60825-
1:2014+A11:2021

gepulst
rund
typ. £ 1,5°

0 ... 3.000 mm
1,0 mm

-40 ... 20 mm
0...12mm
per [O-Link
Time of Flight

Kurzschlussschutz
Transientenschutz
Verpolschutz

10 ... 30 V, DC, inkl. Restwelligkeit
0...15 %, von Ug

2 St.

Digitaler Schaltausgang
DC

100 mA

high: 2(Ug-2V)

low: <2V

Anschluss 1, Pin 4
Transistor, Gegentakt

10-Link / hellschaltend (PNP)/
dunkelschaltend (NPN)

Anschluss 1, Pin 2
Transistor, Gegentakt

hellschaltend (PNP)/dunkelschaltend
(NPN)

Leuze electronic GmbH + Co. KG
In der Braike 1, 73277 Owen

Zeitverhalten

Schaltfrequenz
Ansprechzeit
Bereitschaftsverzégerung

Schnittstelle
Art

10-Link
COM-Mode
Profile

Min. cycle time
Frametyp
Spezifikation
Device ID
S10-Mode support

Anschluss

Anzahl Anschliisse

Anschluss 1
Funktion

Art des Anschlusses
GewindegroBe

Typ

Werkstoff

Polzahl

Mechanische Daten

Abmessung (B x H x L)
Werkstoff Gehaduse
Gehause Kunststoff
Werkstoff Optikabdeckung
Nettogewicht

Farbe Gehause

Art der Befestigung

Empfohlenes Anzugsdrehmoment
Befestigung M3

Materialvertraglichkeit

Bedienung und Anzeige

Art der Anzeige
Anzahl der LED
Bedienelemente
Funktion des Bedienelements

Umgebungsdaten

Umgebungstemperatur Betrieb
Umgebungstemperatur Lagerung

Zertifizierungen

Schutzart
Schutzklasse
Zulassungen
Giiltiges Normenwerk

info@leuze.com « www.leuze.com
Tel.: +49 7021 573-0 « Fax: +49 7021 573-199
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50 Hz
10 ms
300 ms

10-Link

COM3

Smart Sensor Profil
COM3 =0,6 ms
2V

V1.1

2253

Ja

18t

Signal IN

Signal OUT
Spannungsversorgung
Rundstecker

M8

male

Kunststoff

4 -polig

11 mm x 32,4 mm x 20 mm
Kunststoff

PC-ABS

Kunststoff

189

rot

Durchgangsbefestigung

Uber optionales Befestigungsteil
0,9N'm

ECOLAB

LED

2 St

Teach-Knopf
Hell-/Dunkelumschaltung
Tastweiteneinstellung

-30..55°C
-30...70°C

IP 67

1l

cULUS

IEC 60947-5-2
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Distanztaster Hintergrundausblendung ¢ Art.-Nr.: 50155329 « ODT5BIL1-2500.3/L6-M8

Technische Daten Le U Ze

Zolltarifnummer 85365019
ECLASS 5.1.4 27270904
ECLASS 8.0 27270904
ECLASS 9.0 27270904
ECLASS 10.0 27270904
ECLASS 11.0 27270904
ECLASS 12.0 27270903
ECLASS 13.0 27270903
ECLASS 14.0 27270903
ECLASS 15.0 27270903
ECLASS 16.0 27270903
ETIM 5.0 EC002719
ETIM 6.0 EC002719
ETIM 7.0 EC002719
ETIM 8.0 EC002719
ETIM 9.0 EC002719
ETIM 10.0 EC002719
UNSPSC 26.08 39121528
MaRzeichnungen

Alle MaRangaben in Millimeter
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Distanztaster Hintergrundausblendung ¢ Art.-Nr.: 50155329 « ODT5BIL1-2500.3/L6-M8

Elektrischer Anschluss

Anschluss 1

Funktion

Art des Anschlusses
GewindegroRe

Typ

Werkstoff

Polzahl

Pin Pinbelegung
1 V+

2 OouT 2

3 GND

4 10-Link / OUT 1
Diagramme

Typ. Ansprechverhalten (weifl3 90%)

y1

Typ. Reproduzierbarkeit (1 Sigma / 25°C)

y
16

Leuze

Signal IN

Signal OUT
Spannungsversorgung
Rundstecker

M8

male

Kunststoff

4 -polig

2 4

8.

x  Distanz [mm]
y  Versatz [mm]

x  Distanz [mm]

14

y  Reproduzierbarkeit 1 (Sigma) [mm]

12

10

8

oON O

[ —— 90%, 6% max. |.

0 500 1000

The Sensor People

X

1500 2000 2500 3000

Leuze electronic GmbH + Co. KG
In der Braike 1, 73277 Owen
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Distanztaster Hintergrundausblendung ¢ Art.-Nr.: 50155329 « ODT5BIL1-2500.3/L6-M8

Diagramme

Typ. S/W Fehler

y

x  Distanz [mm]

40

y  S/W Fehler

30 =

20 ~
10

0 500 1000 1500 2000 2500

3000

| ——— 90%-6%min. - ——=- 90% - 6% max.

Typ. Genauigkeit (Absoluter Messfehler)

x  Distanz [mm]

y  Genauigkeit 10kLux

— -
0 =

500 1000 1500 2000 2500

3000

| ——— 90%, 6% min. - — — - 90%, 6% max.

Bedienung und Anzeige

LED Anzeige

griin, Dauerlicht

2 gelb, Dauerlicht
Artikelschluissel

Artikelbezeichnung: ODT5B D-E.FF/GG.HH-JJ

ODT5B Funktionsprinzip / Bauform

ODT5B: Distanztaster mit Hintergrundausblendung

D Lichtart
L1: Laser Klasse 1 (Rotlicht)
IL1: Laser Klasse 1 (Infrarotlicht)

E Voreingestellte Tastweite (optional)
xxxx: maximale Betriebsreichweite [mm]

FF Reichweiteneinstellung
entfallt: Standard
XV: Speed-Ausfiihrung
3: Teach-In Uber Taste

Leuze electronic GmbH + Co. KG

The Sensor People In der Braike 1, 73277 Owen

Bedeutung

Betriebsbereit
Objekt erkannt

info@leuze.com « www.leuze.com
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Distanztaster Hintergrundausblendung ¢ Art.-Nr.: 50155329 « ODT5BIL1-2500.3/L6-M8

Artikelschliissel Le U Ze

GG

HH

Schaltausgang / Funktion

entfallt: Standard

L: 10-Link-Schnittstelle (SIO-Mode: PNP hellschaltend, NPN dunkelschaltend)

6: Push-Pull (Gegentakt) Schaltausgang, PNP hellschaltend, NPN dunkelschaltend

Elektrischer Anschluss
entfallt: Leitung, Standardlange 2000 mm, 4-adrig
M8: M8 Rundsteckverbinder, 4-polig (Stecker)

% Eine Liste mit allen verfligbaren Geréatetypen finden Sie auf der Webseite von Leuze unter www.leuze.com.

Hinweise

A BestimmungsgemaRe Verwendung beachten!

% Das Produkt ist kein Sicherheits-Sensor und dient nicht dem Personenschutz.
% Das Produkt ist nur von befahigten Personen in Betrieb zu nehmen.

& Setzen Sie das Produkt nur entsprechend der bestimmungsgemaRen Verwendung ein.

Bei UL-Applikationen:

% Bei UL-Applikationen ist die Benutzung ausschlieRlich in Class-2-Stromkreisen nach NEC (National Electric Code) zulassig.

% These proximity switches shall be used with UL Listed Cable assemblies rated 30V, 0.5A min, in the field installation, or equivalent (categories: CYJV/
CYJV7 or PVVA/PVVAT)

Das Gerat erfilllt die Anforderungen gemaR IEC 60825-1:2014 / EN 60825-1:2014+A11:2021 fiir ein Produkt der Laserklasse 1 sowie die Bestimmungen
gemal U.S. 21 CFR 1040.10 mit den Abweichungen entsprechend der Laser Notice No. 56 vom 08.05.2019.

% Beachten Sie die geltenden gesetzlichen und értlichen Laserschutzbestimmungen.

% Eingriffe und Veranderungen am Gerat sind nicht zulassig.
Das Gerat enthalt keine durch den Benutzer einzustellenden oder zu wartenden Teile.
VORSICHT! Das Offnen des Gerétes kann zu gefahrlicher Strahlungsexposition fiihren!
Eine Reparatur darf ausschlieRlich von Leuze electronic GmbH + Co. KG durchgefihrt werden.

Weitere Informationen

« Summe der Ausgangsstrome flr beide Ausgange 100 mA

« Beim Start des Sensors unter 0°C wird eine Aufwarmzeit von einer Minute bis zum ersten Teach benétigt

< Alle Datenblattwerte im Bereich Optische Daten und Messdaten beziehen sich auf einen Fremdlichtpegel von 10.000 Ix (Sonne)

« Wenn beide unabhangige Schaltausgénge geteacht und ausgewertet werden wird empfohlen den Schaltausgang auf Pin 4 bzw. schwarzes Kabel auf den entfernteren
Distanzwert und den Schaltausgang auf Pin 2 bzw. weilles Kabel auf den naheren Distanzwert zu teachen.

« Der Leerlaufstrom betragt 0 ... 30 mA (>0°C) und 0 ... 50 mA (<0°C). Der Einschaltstrom betragt bei <10°C fiir max. 1 Minuten O ... 50 mA.

Leuze electronic GmbH + Co. KG info@leuze.com « www.leuze.com Technische Anderungen vorbehalten
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Distanztaster Hintergrundausblendung ¢ Art.-Nr.: 50155329 « ODT5BIL1-2500.3/L6-M8

Zubehor

Anschlusstechnik - Anschlussleitungen

Art.-Nr. Bezeichnung Artikel
|@- 50130850 KD U-M8-4A-V1-050 Anschlussleitung
= 1
ﬁ 50130871 KD U-M8-4W-V1-050  Anschlussleitung
&

=

I
E 1}

Befestigungstechnik - Befestigungswinkel

Art.-Nr. Bezeichnung Artikel

BT 200M.5 Haltewinkel

J 50124651
-

e -1 50118542
|

BT 205M-10SET Set Befestigungsteil

Leuze

Beschreibung

Applikation: Chemikalienbestandig

Anschluss 1: Rundstecker, M8, axial, female, 4 -polig
Rundstecker, LED: Nein

Anschluss 2: offenes Ende

Geschirmt: Nein

Leitungslange: 5.000 mm

Werkstoff Mantel: PVC

Applikation: Chemikalienbestandig

Anschluss 1: Rundstecker, M8, gewinkelt, female, 4 -polig
Rundstecker, LED: Nein

Anschluss 2: offenes Ende

Geschirmt: Nein

Leitungslange: 5.000 mm

Werkstoff Mantel: PVC

Beschreibung

Ausfiihrung des Befestigungsteils: Winkel L-Form

Befestigung, anlagenseitig: Durchgangsbefestigung

Befestigung, gerateseitig: schraubbar, fir M3-Schrauben geeignet
Art des Befestigungsteils: justierbar

Werkstoff: Edelstahl

beinhaltet: 10 St.

Ausflihrung des Befestigungsteils: Winkel L-Form
Befestigung, anlagenseitig: Durchgangsbefestigung
Befestigung, gerateseitig: schraubbar

Art des Befestigungsteils: starr

Werkstoff: Metall

Befestigungstechnik - Rundstangenbefestigungen

Art.-Nr. Bezeichnung Artikel
50117829 BTP 200M-D12 Montagesystem
50117255 BTU 200M-D12 Montagesystem

Leuze electronic GmbH + Co. KG
In der Braike 1, 73277 Owen

The Sensor People
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Beschreibung

Ausfiihrung des Befestigungsteils: Schutzhaube
Befestigung, anlagenseitig: fir Rundstange 12 mm
Befestigung, gerateseitig: schraubbar

Art des Befestigungsteils: klemmbar, drehbar 360°, justierbar
Werkstoff: Metall

beinhaltet: 2 St. Schrauben M3 x 16, 2 St. Schrauben M3 x 20, 2 St.
Unterlegscheiben
Ausfiihrung des Befestigungsteils: Montagesystem

Befestigung, anlagenseitig: fir Rundstange 12 mm, Blechklemmbefestigung

Befestigung, geréateseitig: schraubbar, fir M3-Schrauben geeignet
Art des Befestigungsteils: klemmbar, drehbar 360°, justierbar
Werkstoff: Metall

deu « 2026-10-08
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Distanztaster Hintergrundausblendung ¢ Art.-Nr.: 50155329 « ODT5BIL1-2500.3/L6-M8

Zubehor Leuze

% Eine Liste mit allen verfligbaren Zubehdrartikeln finden Sie auf der Webseite von Leuze im Download-Tab der Artikeldetailseite.
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