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Sensor de distancia con supresion de fondo ¢ Cédigo: 50155329 « ODT5BIL1-2500.3/L6-M8

Datos técnicos

Datos basicos

Serie
Principio de funcionamiento

Tipo de sistema de exploracién

Version especial

Version especial

Datos opticos

Error blanco/negro
Alcance efectivo
Rango de ajuste
Trayectoria del haz
Fuente de luz
Longitud de onda
Laser de clase

Forma de sefial de emisién
Tipo de geometria de punto de luz
Angulo incorrecto

Datos de medicién

Rango de medicién
Resolucién

Exactitud
Reproducibilidad (1 Sigma)
Emisién del valor medido

Principio de medicion de distancia
optico

Datos eléctricos

Circuito de proteccion

Datos de potencia
Tensi6n de alimentacién Ug

Ondulacién residual

Salidas
Numero de salidas digitales

Salidas

Tipo

Tipo de tensién

Corriente de conmutacion, max.
Tension de conmutacion

Salida 1

Asignacion

Elemento de conmutacion
Principio de conmutacion

Salida 2

Asignacion

Elemento de conmutacion
Principio de conmutacién

Leuze electronic GmbH + Co. KG

The Sensor People In der Braike 1, D-73277 Owen

5B

Sensor de distancia con supresion de
fondo

Contra objeto

2 salidas independientes
Emision del valor medido

-15 ... 30 mm

0,03 ... 2,5 m (alcance asegurado)
20 ... 3.000 mm

Focalizado

Laser, Infrarrojo

940 nm

1, IEC 60825-1:2014 / EN 60825-
1:2014+A11:2021

Pulsado
Redondo
Tip. £1,5°

0 ... 3.000 mm
1,0mm

-40 ... 20 mm
0...12mm
via 10-Link
Time of flight

Proteccion contra cortocircuito
Proteccién contra polarizacion inversa
Proteccién transitoria

10 ... 30 V, CC, Incl. ondulacién residual
0...15 %, De Ug

2 Unidad(es)

Salida digital
cCc

100 mA

high: 2(Ug-2V)
low: <2V

Conexion 1, pin 4
Transistor, Push-pull

10-Link / de conmutacion claridad (PNP)
/de conmutacion oscuridad (NPN)

Conexion 1, pin 2
Transistor, Push-pull

De conmutacién claridad (PNP)/de
conmutacion oscuridad (NPN)

info@leuze.com * www.leuze.com
Tel.: +49 7021 573-0 « Fax: +49 7021 573-199

Respuesta temporal

Frecuencia de conmutacion
Tiempo de respuesta
Tiempo de inicializacion

Interfaz

Tipo

10-Link
COM-Mode
Profile

Min. cycle time
Tipo de trama
Especificacion
Device ID
S10-Mode support

Conexion

Numero de conexiones

Conexion 1
Funcion

Tipo de conexion
Tamario de rosca
Tipo

Material

Numero de polos

Datos mecanicos

Dimensiones (An x Al x L)
Material de carcasa
Carcasa de plastico
Material, cubierta de 6ptica
Peso neto

Color de carcasa

Tipo de fijacion

Par de apriete recomendado fijaciéon
M3

Compatibilidad de materiales

Operacion e Indicacion
Tipo de indicacion

Numero de LED

Elementos de uso

Funcién del elemento de uso

Datos ambientales

Temperatura ambiente en servicio
Temperatura ambiente en almacén

Certificaciones

indice de proteccién

Clase de seguridad
Certificaciones

Sistema de normas vigentes

Leuze

50 Hz
10 ms
300 ms

10-Link

COM3

Smart Sensor Profil
COM3 =0,6 ms
2V

V1.1

2253

Si

1 Unidad(es)

Alimentacion de tension
Sefal IN

Sefial OUT

Conector redondo

M8

Conector macho
Plastico

4 polos

11 mm x 32,4 mm x 20 mm
Plastico

PC-ABS

Plastico

189

Rojo

Fijacién pasante

Mediante pieza de fijacién opcional
0,9N'm

ECOLAB

LED

2 Unidad(es)

Tecla Teach

Ajuste de alcance de deteccion
Conmutacion claridad/oscuridad

-30..55°C
-30...70°C

IP 67

1l

cULUS

IEC 60947-5-2
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Sensor de distancia con supresion de fondo ¢ Cédigo: 50155329 « ODT5BIL1-2500.3/L6-M8

Datos técnicos Le U Ze

Numero de arancel 85365019
ECLASS 5.1.4 27270904
ECLASS 8.0 27270904
ECLASS 9.0 27270904
ECLASS 10.0 27270904
ECLASS 11.0 27270904
ECLASS 12.0 27270903
ECLASS 13.0 27270903
ECLASS 14.0 27270903
ECLASS 15.0 27270903
ECLASS 16.0 27270903
ETIM 5.0 EC002719
ETIM 6.0 EC002719
ETIM 7.0 EC002719
ETIM 8.0 EC002719
ETIM 9.0 EC002719
ETIM 10.0 EC002719
UNSPSC 26.08 39121528

Dibujos acotados

Todas las medidas en milimetros

20 A LED verde
M3 '\ 1 /B B LED amarillo
E\ C1 Receptor
/-D C1\ C2 Emisor

D Tecla Teach
Casquillos de sujecion

33,3X
3
NAl
m

N

3 ND
v
e~ |, @ o %

%5 — Cz;

o '— ©
2.9 M8x1
10,6 11,5

H
I
I
I
|
|
|
|
|
|
|
|
M12x1
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Sensor de distancia con supresion de fondo ¢ Cédigo: 50155329 « ODT5BIL1-2500.3/L6-M8

Conexion eléctrica

Conexion 1

Funcion

Tipo de conexion
Tamaiio de rosca
Tipo

Material

Numero de polos

Pin Asignacion de pines
1 V+

2 OouT 2

3 GND

4 10-Link / OUT 1
Diagramas

Alimentacion de tension
Sefial IN

Sefial OUT

Conector redondo

M8

Conector macho
Plastico

4 polos

Comp. de respuesta tip. (blanco 90 %)

x  Distancia [mm]

y1

Reproducibilidad tipica (1 Sigma /25 °C)

y
16

X

y

14
12

10
8

oON O

90%, 6% max. |.

| X

0 500 1000

1500

2000

2500 3000

y  Desalineacion [mm]

Distancia [mm]
Reproducibilidad (1 Sigma) [mm]

Leuze

2 4

8.

Leuze electronic GmbH + Co. KG
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Sensor de distancia con supresion de fondo ¢ Cédigo: 50155329 « ODT5BIL1-2500.3/L6-M8

Diagramas

Diagrama de error S/W

y

40
30 =
20 N
10

0 500 1000 1500 2000 2500 3000

| ——— 90%-6%min. - ——=- 90% - 6% max.

Exactitud (error de medicion absoluto)

10 = —_—— —
0 — —— )

500 1000 1500 2000 2500 3000

| ——— 90%, 6% min. - — — - 90%, 6% max.

Operacién e Indicacién
LED Display

Verde, luz continua
2 Amarillo, luz continua

Cédigo de producto

Denominacion del articulo: ODT5B D-E.FF/GG.HH-JJ

ODT5B Principio de funcionamiento / disefio
ODT5B: sensor de distancia con supresion de fondo
D Tipo de luz

L1: laser de clase 1 (luz roja)
IL1: laser de clase 1 (luz infrarroja)
E Alcance de deteccién preajustado (opcional)
xxxx: alcance efectivo maximo [mm]
FF Ajuste del alcance
No procede: estandar
XV: version Speed
3: Teach-In mediante tecla

Leuze electronic GmbH + Co. KG

The Sensor People In der Braike 1, D-73277 Owen

x  Distancia [mm]
y  Error SIW

x  Distancia [mm]
y  Exactitud 10 klux

Significado

Disponible
Objeto detectado

info@leuze.com * www.leuze.com
Tel.: +49 7021 573-0 « Fax: +49 7021 573-199

Leuze

Derechos a modificacion técnica
reservados

spa * 2026-10-08

5/8



Sensor de distancia con supresion de fondo ¢ Cédigo: 50155329 « ODT5BIL1-2500.3/L6-M8

Caédigo de producto Le U Ze

GG

HH

Salida/funcién

No procede: estandar

L: interfaz IO-Link (modo SIO: PNP de conm. claridad, NPN de conm. oscuridad)
6: salida push-pull (contrafase), PNP de conm. claridad, NPN de conm. oscuridad

Conexion eléctrica
No procede: cable, longitud estandar 2000 mm, 4 conductores
M8: conector M8, de 4 polos (conector macho)

% Encontrara una lista con todos los tipos de equipo disponibles en el sitio web de Leuze: www.leuze.com.

Notas

A jAtencion al uso conforme!

% El producto no es un sensor de seguridad y no es apto para la proteccion de personas.
% El producto solo lo pueden poner en marcha personas capacitadas.

% Emplee el producto para el uso conforme definido.

En aplicaciones UL:

% En aplicaciones UL esta permitido el uso exclusivamente en circuitos de Class 2 segun NEC (National Electric Code).

% These proximity switches shall be used with UL Listed Cable assemblies rated 30V, 0.5A min, in the field installation, or equivalent (categories: CYJV/
CYJV7 or PVVA/PVVAT)

El equipo cumple los requisitos conforme a la IEC 60825-1:2014 / EN 60825-1:2014+A11:2021 para un producto de laser de clase 1y las disposiciones
conforme a la U.S. 21 CFR 1040.10 con las divergencias correspondientes a la Laser Notice No. 56 del 08/05/2019.

% Observe las vigentes medidas de seguridad de laser locales.

% No estan permitidas las intervenciones ni las modificaciones en el equipo.
El equipo no contiene ninguna pieza que el usuario deba ajustar o mantener.
ATENCION La apertura del equipo puede provocar una exposicion a radiacion peligrosa.
Una reparacion solo debe ser llevada a cabo por Leuze electronic GmbH + Co. KG.

Para mas informacion

« Suma de las corrientes de salida para ambas salidas 100 mA

« Al arrancar el sensor a una temperatura inferior a 0 °C, se requiere un tiempo de calentamiento de un minuto hasta el primer Teach

« Todos los valores de la hoja técnica en el area Datos 6pticos y datos de medicién se refieren a un nivel de luz externa de 10.000 Ix (sol)
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Sensor de distancia con supresion de fondo ¢ Cédigo: 50155329 « ODT5BIL1-2500.3/L6-M8

Accesorios

Sistema de conexion - Cables de conexion

Codigo Denominacién Articulo
i 50130850 KD U-M8-4A-V1-050  Cable de conexion
B Wi
& 50130871 KD U-M8-4W-V1-050  Cable de conexién

Sistema de fijacion - Escuadras de fijacion

Codigo Denominacién Articulo

50118542 BT 200M.5 Escuadra de fijacion

£

g
|
“

BT 205M-10SET Set de piezas de

fijacion

Sistema de fijacion - Fijaciones con varilla

Codigo Denominacién Articulo
50117829 BTP 200M-D12 Sistema de montaje
50117255 BTU 200M-D12 Sistema de montaje

Leuze electronic GmbH + Co. KG

The Sensor People In der Braike 1, D-73277 Owen
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Descripcion

Aplicacion: Resistente a sustancias quimicas

Conexién 1: Conector redondo, M8, Axial, Conector hembra, 4 polos
Conector redondo, LED: No

Conexién 2: Final abierto

Apantallado: No

Longitud de cable: 5.000 mm

Material de cubierta: PVC

Aplicacion: Resistente a sustancias quimicas

Conexién 1: Conector redondo, M8, Acodado, Conector hembra, 4 polos
Conector redondo, LED: No

Conexién 2: Final abierto

Apantallado: No

Longitud de cable: 5.000 mm

Material de cubierta: PVC

Descripcién

Versién de la pieza de fijacion: Angulo en forma de L

Fijacién, lado de la instalacion: Fijacion pasante

Fijacion, del lado del equipo: Enroscable, Adecuado para tornillos M3
Tipo de pieza de fijacion: Ajustable

Material: Acero inoxidable

Incluye: 10

Versioén de la pieza de fijacion: Angulo en forma de L
Fijacién, lado de la instalaciéon: Fijaciéon pasante
Fijacién, del lado del equipo: Enroscable

Tipo de pieza de fijacion: Rigido

Material: Metal

Descripcion

Version de la pieza de fijacion: Cubierta protectora

Fijacién, lado de la instalacién: Para varilla 12 mm

Fijacién, del lado del equipo: Enroscable

Tipo de pieza de fijacion: Puede unirse por apriete, Ajustable, Giratorio en
360°

Material: Metal

Incluye: 2 tornillos M3 x 16, 2 arandelas, 2 tornillos M3 x 20

Version de la pieza de fijacion: Sistema de montaje

Fijacién, lado de la instalacion: Para varilla 12 mm, Sujecion de apriete en
chapa

Fijacién, del lado del equipo: Enroscable, Adecuado para tornillos M3
Tipo de pieza de fijacion: Puede unirse por apriete, Ajustable, Giratorio en
360°

Material: Metal

Derechos a modificacion técnica
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Sensor de distancia con supresion de fondo ¢ Cédigo: 50155329 « ODT5BIL1-2500.3/L6-M8

Accesorios Le U Ze

% Encontrara una lista con todos los accesorios disponibles en el sitio web de Leuze, en la pestafia de Descargas de la pagina detallada del articulo.
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