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Dane techniczne

Dane podstawowe

Seria
Typ. granica zakresu pracy S
Zasieg roboczy S,

Dane elektryczne

Okablowanie ochronne

Parametry wydajnosciowe
Napigcie zasilania Ug
Tetnienie resztkowe

Prad w obwodzie otwartym

Dryf temperaturowy, maks. (w % S)

Powtarzalnos¢, maks. (w % S))
Histereza przetaczania

Wyjscia

Liczba cyfrowych wyjs¢ przetaczaja-

cych

Wyjscia przetlaczajace
Rodzaj napiecia

Prad przelaczajacy, maks.
Prad resztkowy, maks.
Spadek napiecia

Wyjscie przetaczajace 1
Element przelaczajacy
Zasada przelaczania

Zachowanie czasowe
Czestotliwos¢ przetaczania
Opobznienie gotowosci
Przylacze

Liczba przytaczy

Przytacze 1
Funkcja

Rodzaj przytacza
Rozmiar gwintu
Typ

Materiat

Liczba pinéw
Kodowanie

The Sensor People

108
2 mm
0...1,62 mm

Ochrona przecizwarciowa
Ochrona przed przecigzeniem
Ochrona przed zamiang biegunow

10...30V, DC
0...10 %, z Ug
0..10 mA
10 %

1%

15 %

1 Piece(s)

DC

100 mA
0,01 mA
<2V

Tranzystor, PNP
Styk normalnie otwarty (NO)

2.000 Hz
25 ms

1 Piece(s)

Sygnat OUT
Zasilanie napieciem
Wtyczki okragte
M12

male

Metal

4 -pin

Z kodowaniem A

Leuze electronic GmbH + Co. KG
In der Braike 1, 73277 Owen

Dane mechaniczne

Konstrukcja

Wymiar (@ x L)

Rozmiar gwintu

Rodzaj montazu

Materiat obudowy

Obudowa metalowa

Materiat aktywnej powierzchni

Masa netto
Kolor obudowy

Rodzaj mocowania
Normatywna ptyta pomiarowa

Obstuga i wskazanie

Rodzaj wskazania
Liczba LED

Parametry otoczenia

Temperatura otoczenia podczas pracy
Temperatura otoczenia w miejscu prze-

chowywania

Certyfikaty

Stopien ochrony
Obowiazujace normy

Wspotczynniki korekty
Stal Fe360

Klasyfikacja

Numer taryfy celnej
ECLASS 5.1.4
ECLASS 8.0
ECLASS 9.0
ECLASS 10.0
ECLASS 11.0
ECLASS 12.0
ECLASS 13.0
ECLASS 14.0
ECLASS 15.0
ECLASS 16.0
ETIM 5.0
ETIM 6.0
ETIM 7.0
ETIM 8.0
ETIM 9.0
ETIM 10.0
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cylindryczny

12 mm x 53 mm

M8 x 1 mm

na réwni z powierzchnig
Metal

Mosigdz niklowany

Tworzywo sztuczne, Polioksymetylen
(POM)

1749

czerwony, RAL 3000
srebrny

Gwint mocujacy

8 x 8 mm?, Fe360

LED
1 Piece(s)

-25...70°C
-25...70°C

IP 67
IEC 60947-5-2

85365019
27270101
27270101
27270101
27270101
27270101
27274001
27274001
27274001
27274001
27274001
EC002714
EC002714
EC002714
EC002714
EC002714
EC002714
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Rysunki wymiarowe Le U Ze

Wszystkie wymiary sg podane w milimetrach

M8X1 A powierzchnia aktywna
A B Dioda LED zétta
«©
<
N
<
To]
B
0
N~

M12x1

Przytacze elektryczne

Przytacze 1

Funkcja Sygnat OUT
Zasilanie napieciem

Rodzaj przytacza Wtyczki okragte

Rozmiar gwintu M12

Typ male

Materiat Metal

Liczba pinéw 4 -pin

Kodowanie Z kodowaniem A
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Przytacze elektryczne e U Ze

Pin ;:sadzenie pinow ZX.S\\ 1
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A WOWDN =

Wykresy

Montaz osadzony

S, [mm] 2
' D1 [mm] O
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Obstuga i wskazanie
LED Wskazanie Znaczenie
1 z6tty, Swiatto ciggte Wyj$cie przetaczajgce/stan przetgczenia

Kod artykutu

Oznaczenie artykutu: ISX YYY XX/ZZZ-AAA-BBBB

ISX Zasada dziatania / konstrukcja
IS: czujnik indukcyjny, konstrukcja standardowa
ISS: czujnik indukcyjny, konstrukcja krétka

YYY Seria
104: seria z @ 4,0 mm
108: seria z M8 x 1 gwint zewnetrzny
112: seria z M12 x 1 gwint zewnetrzny
118: seria z M18 x 1 gwint zewnetrzny
122: seria o konstrukcji prostopadto$ciennej o wymiarach 18 x 18 mm
130: seria z M30 x 1,5 gwint zewnetrzny
144: seria o konstrukcji prostopadtosciennej o wymiarach 40 x 40 mm
180: seria o konstrukcji prostopadtosciennej o wymiarach 80 x 80 mm

XX Obudowa

MM: obudowa metalowa (powierzchnia aktywna: tworzywo sztuczne) / gwint metryczny

PP: obudowa z tworzywa sztucznego

MP: obudowa metalowa (powierzchnia aktywna: tworzywo sztuczne) / gtadka (bez gwintu)
2ZZ Wyjscie przelaczajace

4NO: tranzystor PNP, styk normalnie otwarty (NO)

4NC: tranzystor PNP, styk normalnie zamkniety (NC)

44: tranzystor PNP, styk normalnie otwarty (NO) / styk normalnie zamknigty (NC)

2NO: tranzystor NPN, styk normalnie otwarty (NO)

2NC: tranzystor NPN, styk normalnie zamkniety (NC)

22: tranzystor NPN, styk normalnie otwarty (NO) / zestyk normalnie otwarty (NC)

1NO: przekaznik, styk normalnie otwarty (NO) / AC/DC

1NC: przekaznik, styk normalnie zamkniety (NC) / AC/DC
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Kod artykutu

AAA Zakres pomiarowy / rodzaj montazu

1E2

2E0:
4E0:
4NO:
5EO0:
6EQ:
8EOQ:
8NO:
10E:
15N:
16E:
16N:
20E:
25N:
30N:
40N:
50N:
2E5:

s typ.
typ.
typ.
typ.
typ.
typ.
typ.
typ.
typ.
typ.
typ.
typ.
typ.
typ.
typ.
typ.
typ.
typ.

maksymalny zasieg 1,2 mm / mozliwy do zamontowania w sposéb osadzony
maksymalny zasieg 2,0 mm / mozliwy do zamontowania w sposéb osadzony
maksymalny zasieg 4,0 mm / mozliwy do zamontowania w sposéb osadzony
maksymalny zasigg 4,0 mm / niemozliwy do zamontowania w sposéb osadzony
maksymalny zasieg 5,0 mm / mozliwy do zamontowania w sposéb osadzony
maksymalny zasieg 6,0 mm / mozliwy do zamontowania w sposéb osadzony
maksymalny zasieg 8,0 mm / mozliwy do zamontowania w sposéb osadzony
maksymalny zasigg 8,0 mm / niemozliwy do zamontowania w sposéb osadzony
maksymalny zasieg 10,0 mm / mozliwy do zamontowania w spos6b osadzony
maksymalny zasigg 15,0 mm / niemozliwy do zamontowania w sposéb osadzony
maksymalny zasieg 16,0 mm / mozliwy do zamontowania w spos6b osadzony
maksymalny zasigg 16,0 mm / niemozliwy do zamontowania w sposéb osadzony
maksymalny zasieg 20,0 mm / mozliwy do zamontowania w sposéb osadzony
maksymalny zasigg 25,0 mm / niemozliwy do zamontowania w sposéb osadzony
maksymalny zasigg 30,0 mm / niemozliwy do zamontowania w sposéb osadzony
maksymalny zasigg 40,0 mm / niemozliwy do zamontowania w spos6b osadzony
maksymalny zasigg 50,0 mm / niemozliwy do zamontowania w sposéb osadzony
maksymalny zasieg 2,5 mm / mozliwy do zamontowania w sposéb osadzony

DDD Przylacze elektryczne
brak: przewod, dtugos$¢ standardowa 2000 mm, 3-zytowy
M8.3: okragty tgcznik wtykowy M8, 3-biegunowy (wtyczka)
M12: okragte potgczenie wtykowe M12, 4-biegunowe (wtyczka)
TB.4: zaciski, 4-biegunowy
050: przewdd, dtugosé standardowa 5000 mm, 3-zytowy

Leuze

& Lista ze wszystkimi dostepnymi typami urzadzen znajduje si¢ na stronie internetowej Leuze www.leuze.com.

Wskazowki

A Przestrzega¢ uzytkowania zgodnego z przeznaczeniem!

% Produkt nie jest czujnikiem bezpieczenstwa i nie stuzy do ochrony oséb.
% Produkt moze by¢ eksploatowany tylko przez osoby kompetentne.

% Produkt stosowac tylko zgodnie z przeznaczeniem.

Akcesoria

Technologia potgczeniowa — kable przytaczeniowe

Nr art.

50130654

50130657

The Sensor People

Oznaczenie Artykut Opis
KD U-M12-4A-P1- Kabel przytgczeniowy Aplikacja: Odporny na dziatanie olejéw/smaréw
020 Przytacze 1: Wtyczki okragte, M12, osiowy, female, Z kodowaniem A, 4 -pin

Wtyczka okragta, LED: Nie
Przytacze 2: otwarty koniec
Ekranowane: Nie

Diugos¢ przewodu: 2.000 mm
Materiat ptaszcza: PUR

KD U-M12-4A-P1- Kabel przytgczeniowy Aplikacja: Odporny na dziatanie olejéw/smaréow

050 Przytacze 1: Wtyczki okragte, M12, osiowy, female, Z kodowaniem A, 4 -pin

Wtyczka okragta, LED: Nie
Przytacze 2: otwarty koniec
Ekranowane: Nie

Dtugos¢ przewodu: 5.000 mm
Materiat ptaszcza: PUR
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Akcesoria

Nr art.

50130648

é 50130688

Oznaczenie Artykut

KD U-M12-4A-V1-
020

Kabel przytgczeniowy

KD U-M12-4W-V1-
020

Kabel przytgczeniowy

Technika zamocowan — inne

Nr art.

50111497

Oznaczenie

MC 008K

Artykut

Element zaciskowy

Leuze

Opis

Aplikacja: Odporny na dziatanie chemikaliow

Przytacze 1: Wtyczki okragte, M12, osiowy, female, Z kodowaniem A, 4 -pin
Wtyczka okragta, LED: Nie

Przytacze 2: otwarty koniec

Ekranowane: Nie

Diugos¢ przewodu: 2.000 mm

Materiat ptaszcza: PVC

Aplikacja: Odporny na dziatanie chemikaliow

Przytacze 1: Wtyczki okragte, M12, katowy, female, Z kodowaniem A, 4 -pin
Wtyczka okragta, LED: Nie

Przytacze 2: otwarty koniec

Ekranowane: Nie

Diugos¢ przewodu: 2.000 mm

Materiat ptaszcza: PVC

Opis

Srednica, wewnetrzna: 8 mm

Wersja elementu mocujgcego: Uchwyty zaciskowe
Mocowanie, po stronie instalacji: Mocowanie przelotowe
Mocowanie, po stronie urzgdzenia: zaciskany

Rodzaj elementu mocujgcego: sztywne

Materiat: Tworzywo sztuczne

& Liste z dostepnymi akcesoriami mozna znalez¢ na stronie internetowej Leuze w zaktadce Pobieranie strony ze szczegdtami artykutow.

The Sensor People
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