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Chave de seguranga com trava ¢ N.° do art.: 50142125 « L250-P41SL-CB02M12S8-PB-UCA

Dados técnicos

Dados basicos
Série
Fungoes

Fungoes

Modo de ativagdo das saidas de segu-
ranga

Principio de funcionamento

Parametros caracteristicos

SIL

SILCL

Performance Level (PL)
MTTF,

PFH,

Vida atil T,

Categoria

cC

Nivel de codificagdo

Dados elétricos

Tipo de cabeamento

Fusivel externo para circuito de
alimentagao

Dados de desempenho
Tensdo de alimentagéo Uy

Consumo de corrente, max.

Entradas

Numero de entradas de chavea-
mento digitais

Entradas de chaveamento
Tipo

Tensdo de chaveamento, tip.
Tipo de tensao

Consumo de corrente, tip.
Entrada de teach para atuador

L250

Dispositivo de bloqueio com trava em
conformidade com a norma EN ISO
14119 (tipo 4)

Saidas de seguranca ativas com porta
de seguranca fechada e bloqueada

Principio da corrente de repouso - O
atuador é bloqueado no caso de
eletroimé desativado

3, IEC 61508

3, IEC/EN 62061

Até incl. e, EN ISO 13849-1
2.254 anos, EN 1SO 13849-1
1,23E-09 por hora

20 anos, EN ISO 13849-1

4, EN ISO 13849

High

alto, EN ISO 14119

Circuito individual
2Atipo Gg (ou equivalente)

24V, CC,-10..10 %
1.200 mA

3 Unid.

Entrada de chaveamento digital
24V

CcC

5 mA

Sim

Entrada de chaveamento digital 1

Funcao

Entrada de ativacao de eletromagnete
IE1

Entrada de chaveamento digital 2

Funcao

Entrada de ativacao de eletromagnete
IE2

Entrada de chaveamento digital 3

Funcgao

Saidas
Numero de saidas de chaveamento
de seguranca (OSSD)

Numero de saidas de chaveamento
digitais
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Entrada de programacéo I3 / entrada de
comando, reset

2 Unid.

1 Unid.

Leuze

Saidas de chaveamento de seguranga

Tipo

Tipo de tensao

Saida de chaveamento de seguranca
OSSD

CcC

Saida de chaveamento de seguranca 1

Elemento de chaveamento

Transistor, PNP

Saida de chaveamento de seguranga 2

Elemento de chaveamento

Saidas de chaveamento
Tipo

Tensao de chaveamento, tip.
Tipo de tensao

Saida de chaveamento 1

Elemento de chaveamento
Fungao

Conexao

Numero de conexdes

Conexao 1
Funcao

Tipo de conexao
Comprimento do cabo
Cor do cabo

Numero de fios
Tamanho da rosca
Tipo

Material

Numero de polos
Codificagao

Caracteristicas dos cabos

Dados mecanicos

Execucgao

Dimensoes (L x A x C)
Material da carcaca

Peso liquido

Cor da carcaga

Tipo de fixagédo

Lado da entrada de cabo
Dispositivo de desbloqueio

Tipo de interruptor
Velocidade de arranque
Tipo de bloqueio
Acionamento do bloqueio
Forga de bloqueio max.
Vida util mecanica

Frequéncia de acionamento max.

Forga de aperto, atuador desblo-
queado
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Transistor, PNP

Saida de chaveamento digital
24V
CC

Transistor, PNP

Saida de sinalizagdo O3 para dispositivo
de protegao fechada

1 Unid.

Alimentacéo de tenséo
Conexao com CLP
Conexao de contatos
Cabo com conector redondo
200 mm

Preto

8 fios

M12

male

Metal

8 polos

Codigo A

Cubico

40 mm x 191,2 mm x 79,3 mm
Plastico

500 g

Cinza

Fixacdo de passagem

Lateral

Botdo para desbloqueio de fuga
Desbloqueio auxiliar

Dispositivo de bloqueio com trava
0,001 ...0,5m/s

Forga de mola

Mola

2.100N

1.000.000 ciclos de atuagéo, IEC 60947-
5-1 ciclos de comutagao

600 por hora, IEC 60947-5-1
20N
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Chave de seguranga com trava ¢ N.° do art.: 50142125 « L250-P41SL-CB02M12S8-PB-UCA

Dados técnicos Le U Ze

Dados do sensor RFID Classificacao
Distancia de comutagéo garantidaS,, 2 mm ECLASS 5.1.4 27272603
Disténcia de desativagdo garantida S, 10 mm (atuador bloqueado) ECLASS 8.0 27272603
6 mm (atuador ndo bloqueado) ECLASS 9.0 27272603
Disténcia de comutagéo nominal S 3 mm ECLASS 10.0 27272603
Repetibilidade <10% S, ECLASS 11.0 27272603
Curso diferencial <20% S, ECLASS 12.0 27272603
Frequéncia de chaveamento maxima 1Hz ECLASS 13.0 27272603
ECLASS 14.0 27272603
Operagéo e indicagéo ETIM 5.0 EC002593
Tipo de indicacao LED ETIM 6.0 EC002593
Numero de LEDs 5 Unid. ETIM 7.0 EC002593
ETIM 8.0 EC002593
Dados do ambiente ETIM 9.0 EC002593
Temperatura ambiente, operagao -20...50°C
Temperatura ambiente, armazena- -40...75°C
mento

Certificagoes

Grau de protegao IP 67
IP 69K
Certificacoes cULUS
ECOLAB
TUV Siid

Desenhos dimensionais

Todas as medidas em milimetros

Chave de seguranga com trava
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Chave de seguranga com trava ¢ N.° do art.: 50142125 « L250-P41SL-CB02M12S8-PB-UCA

Desenhos dimensionais

Atuador
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Conexao elétrica

Conexao 1

Funcao

Tipo de conexao
Comprimento do cabo
Cor do cabo

Numero de fios
Tamanho da rosca
Tipo

Material

Numero de polos
Codificagao

Pino Ocupacao de pinos
1 A1 +24V
2

fechada

A20V

Saida segura OS1

Saida segura OS2

0 N O g b~ W
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Saida de sinalizagéo O3 para dispositivo de protegéo

Entrada de ativacdo de eletromagnete IE2

Entrada de ativacdo de eletromagnete IE1

Alimentacéo de tenséo
Conexao com CLP
Conexao de contatos
Cabo com conector redondo
200 mm

Preto

8 fios

M12

male

Metal

8 polos

Cadigo A

Cor do fio

Branco
Marrom

Verde
Amarelo
Cinza

Entrada de programacéo I3 / entrada de comando, reset Rosa

Azul
Vermelho
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Chave de seguranga com trava ¢ N.° do art.: 50142125 « L250-P41SL-CB02M12S8-PB-UCA

Notas Leuze

% As especificagdes de cores dos fios se referem aos cabos de conexdo indicados nos acessorios.

Acessorios
Tecnologia de conexao - Cabos de conex&o

N.°do art. Designagao Artigo Descricao

50135128 KD S-M12-8A-P1-050  Cabo de conexao Conexao 1: Conector redondo, M12, Axial, female, Cédigo A, 8 polos
Conector redondo, LED: Nao
Conexao 2: Extremidade aberta
Blindado: Sim
Comprimento do cabo: 5.000 mm
Material da bainha: PUR

50135129 KD S-M12-8A-P1-100  Cabo de conexao Conexao 1: Conector redondo, M12, Axial, female, Cédigo A, 8 polos
Conector redondo, LED: Nao
Conexao 2: Extremidade aberta
Blindado: Sim
Comprimento do cabo: 10.000 mm
Material da bainha: PUR

50135121 KD U-M12-8A-P1- Cabo de conexao Conexao 1: Conector redondo, M12, Axial, female, Cédigo A, 8 polos
020 Conector redondo, LED: Nao
Conexao 2: Extremidade aberta
Blindado: Nao

Comprimento do cabo: 2.000 mm
Material da bainha: PUR

50135122 KD U-M12-8A-P1- Cabo de conexao Conexao 1: Conector redondo, M12, Axial, female, Cédigo A, 8 polos
050 Conector redondo, LED: Nao
Conexao 2: Extremidade aberta
Blindado: Nao

Comprimento do cabo: 5.000 mm
Material da bainha: PUR

Atuadores

N.°do art. Designacao Artigo Descrigao

50142133 **  AC-L250-UCA Atuador Tipo de codigo: Cadigo Unico
Nivel de codificagdo: alto, EN ISO 14119
Dimensdes: 40 mm x 48,1 mm x 59,4 mm
Material da carcaca: Plastico
Cor da carcaga: Preto
Tipo de fixagao: Fixacdo de passagem

** Incluido entre o material fornecido
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Chave de seguranga com trava ¢ N.° do art.: 50142125 « L250-P41SL-CB02M12S8-PB-UCA

Acessorios

Generalidades

N.° do art.

e

50149361

50149360

50149363

50149305

50149355

50149356

50149357

)
)
b
i

Designacéao

AC-L250-LCKL

AC-L250-LCKR

AC-L250-RPB-CO1

AC-L250-SH2-G0-
B000-Z

CD-B1-Z-C01

CD-B2-Z-C01

CD-B3-Z-C01

Artigo

Dispositivo de lock-out

Dispositivo de lock-out

Desbloqueio de fuga
remoto

Macaneta de
seguranga da porta

Dispositivo de
comando

Dispositivo de
comando

Dispositivo de
comando

Leuze

Descrigao

Dimensdes: 52 mm x 63 mm x 140 mm
Cor da carcaga: Preto, Vermelho
Material: Metal, com revestimento em p6

Dimensdes: 52 mm x 63 mm x 140 mm
Cor da carcaga: Preto, Vermelho
Material: Metal, com revestimento em p6

Dimensdes: 30 mm x 90 mm x 66 mm
Cor da carcaga: Vermelho, Branco

Fungdes: Unido parafusada protegida, Dimensdes e design idénticos com
travas da série L250

Corrente de chaveamento pelo botéo: 0 ... 550 mA

Material da carcaca: Plastico, reforcado com fibra de vidro, autoextinguivel,
resistente a impactos

Tipo de fixacdo: Fixagéo de passagem, Fixacdo a parede

Grau de protecao: IP 65

Fungdes: Unido parafusada protegida, Dimensdes e design idénticos com
travas da série L250

Corrente de chaveamento pelo botdo: 0 ... 550 mA

Material da carcaga: Plastico, reforgado com fibra de vidro, autoextinguivel,
resistente a impactos

Tipo de fixagao: Fixacdo de passagem, Fixagdo a parede

Grau de protecéo: IP 65

Fungdes: Entrada de comando de parada de emergéncia dependente da
posicéo, Dimensdes e design idénticos com travas da série L250, Funcédo de
reset (mediante bot&o rotativo para botdo de parada de emergéncia), Unido
parafusada protegida

Corrente de chaveamento pelo botdo: 0 ... 550 mA

Material da carcaga: Plastico, reforgado com fibra de vidro, autoextinguivel,
resistente a impactos

Tipo de fixagao: Fixacdo de passagem, Fixagdo a parede

Grau de protegéo: IP 65

% Uma lista com todos os artigos de acessorios disponiveis encontra-se na pagina da Leuze na internet, na guia Download da pagina de detalhes do
artigo.
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