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Emniyet kilitleme cihazi « Uriin no.: 50142125 s L250-P41SL-CB02M12S8-PB-UCA

Teknik veriler

Temel veriler

Seri

Fonksiyonlar

Fonksiyonlar
Giivenlik gikiglarini etkinlestirme modu

Galigsma prensibi

Karakteristik parametreler

SIL

SILCL

Performans Diizeyi (PL)
MTTF,

PFH,

Kullanim siiresi T,
Kategori

DC

Kodlama kademesi

Elektrik verileri

Salter tiirii
Besleme devresi icin harici sigorta

Giig verileri
Besleme gerilimi Ug
Akim tiiketimi, maks.

Girigler
Dijital anahtarlama girisi sayisi

Anahtarlama girisleri
Tar

Anahtarlama voltaji, tip.
Voltaj tiirii

Akim tiiketimi, tip.

Aktiiator igin ayarlama girigi

Dijital anahtarlama girigi 1
islev

Dijital anahtarlama girigi 2
islev

Dijital anahtarlama girigi 3
islev

Cikislar
Giivenlikle iligkili anahtarlama gikisi
sayisi (OSSD’ler)

Dijital anahtarlama cikigi sayisi

L250

EN ISO 14119'a gore Kkilitli kilitteme
cihazi (yapi turli 4)

Emniyet kapisi kapali ve kilitliyken
emniyet ¢ikislar aktif

Duragan akim prensibi - Elektrikli
miknatis devre digi birakildiginda
aktlator kilitli

3, IEC 61508

3, IEC/EN 62061

ila e, EN ISO 13849-1

2.254 Yillar, EN ISO 13849-1
1,23E-09 Saatte

20 Yillar, EN ISO 13849-1

4, EN ISO 13849

Yuksek

yiksek, EN ISO 14119

Tekli galistirma
2A tipi Gg (veya esdeger)

24V,DC,-10...10 %
1.200 mA

3 Adet

Dijital anahtarlama girisi
24V

DC

5 mA

Evet

IE1 Elektrikli miknatis aktivasyon girdisi

IE2 Elektrikli miknatis aktivasyon girdisi

13 Programlama girisi / Kontrol girisi
sifirlamasi

2 Adet

1 Adet

Givenlikle iligkili anahtarlama gikiglari

Tiir

Voltaj tiirii

Guvenlikle iligkili anahtarlama ¢ikisi
OSSD

DC

Giivenlikle iligkili anahtarlama cikisi 1

Anahtarlama elemani

The Sensor People

Transistor, PNP

Leuze electronic GmbH + Co. KG
In der Braike 1, 73277 Owen

Leuze

Guvenlikle iligkili anahtarlama ¢ikisi 2

Anahtarlama elemani

Anahtarlama cikiglar

Tir

Anahtarlama voltaj, tip.

Voltaj tiri

Anahtarlama cikigi 1
Anahtarlama elemani

islev

Baglanti

Baglanti sayisi

Baglanti 1
islev

Baglanti tiri

Kablo uzunlugu
Kablo rengi

iletken sayisi

Vida disi biyikligi
Tip

Malzeme

Kutup sayisi
Kodlama

Kablo 6zellikleri

Mekanik bilgiler

Yapi sekli

Olgii (G x Y x U)
Malzeme gévde
Net agirhk

Govde rengi
Montaj braketi tiirii
Kablo girigi tarafi
Kilidi agma tertibati

Anahtar tipi

Yaklagsim hizi

Kapali tutma tiirii
Kapali tutma aktiiatorii
Kilitleme kuvveti, maks.
Mekanik kullanim 6mri

Aktiiator sikhgi, maks.

Cekme kuvveti, aktiiator kilidi agik

RFID sensor verileri

Giivenilir caigma mesafesi S,
Giivenilir devre kesici mesafesi S,

Nominal salter mesafesi S

Tekrar edilebilirlik
Diferansiyel yolu

Maksimum anahtarlama frekansi

info@leuze.com * www.leuze.com
Tel.: +49 7021 573-0 « Faks: +49 7021 573-199

Transistor, PNP

Dijital anahtarlama gikisi
24V
DC

Transistor, PNP
03 Sinyal ¢ikisi emniyet ekipmani kapali

1 Adet

Gerilim beslemesi
Kontak baglantisi
PLC baglantisi
Yuvarlak konnektorll kablo
200 mm

siyah

8 damarli

M12

erkek

Metal

8 kutuplu

Akodlu

Kubik

40 mm x 191,2 mm x 79,3 mm
Plastik

500 g

gri

Gegis montaj braketi
yandan

Kagis kilidini agma sensoru
Yardimci kilit agmasi

Kilitli kilitteme tertibati
0,001 ...0,5m/s

Yay giicl

Yay

2.100 N

1.000.000 Akttiator devirleri, IEC 60947-
5-1 Anahtarlama devir.

600 Saatte, IEC 60947-5-1
20N

2 mm

10 mm (aktiator kilitli)

6 mm (aktuator kilitli degil)
3 mm

<10%S,

<20% S,

1Hz

Teknik degisiklik hakki sakhdir
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Emniyet kilitleme cihazi « Uriin no.: 50142125 s L250-P41SL-CB02M12S8-PB-UCA

Teknik veriler Leuze

Kumanda ve gosterge Siniflandirma
Gosterge tiirii LED ECLASS 5.1.4 27272603
LED sayisi 5 Adet ECLASS 8.0 27272603
ECLASS 9.0 27272603
Gevresel veriler ECLASS 10.0 27272603
Ortam sicakligi isletim -20...50 °C ECLASS 11.0 27272603
Ortam sicakhigi depolama -40..75°C ECLASS 12.0 27272603
ECLASS 13.0 27272603
Sertifikalar ECLASS 14.0 27272603
Koruma sinifi IP 67 =l kY SC10Z5E
IP 69K ETIM 6.0 EC002593
Sertifikasyonlar cULUS S 2oy
ECOLAB ETIM 8.0 EC002593
TOV Siid ETIM 9.0 EC002593

Boyutlandiriimig ¢izimler

Tum 6l¢l bilgileri milimetre cinsindendir

Emniyet kilitleme cihazi

40 39,3 40
6 a6
/:\
Q —
~ @ L [§V]
= Q Q
9 ©
T{
‘L =
St
N—
© © >
[ N
o
«
% "
0 ' ' 0
39 B 139
*
[N
=
Leuze electronic GmbH + Co. KG info@leuze.com * www.leuze.com Teknik degisiklik hakki sakhdir

The Sensor People In der Braike 1, 73277 Owen Tel.: +49 7021 573-0 « Faks: +49 7021 573-199  tur » 2024-04-20 3/6



Emniyet kilitleme cihazi « Uriin no.: 50142125 s L250-P41SL-CB02M12S8-PB-UCA

Boyutlandiriimig gizimler

Aktuator
@15
el
3
I
36 N
23 S
L [S]
[ee)
S

Elektrik baglantisi

Baglanti 1

islev

Baglanti tiri
Kablo uzunlugu

Kablo rengi

iletken sayisi

Vida disi biyukligi

Tip

Malzeme

Kutup sayisi

Kodlama

Pin Pin tahsisi

1 A1 +24V

2 O3 Sinyal gikisi emniyet ekipmani kapali
3 A2 +0V

4 0S1 Glvenli ¢ikis

5 IE2 Elektrikli miknatis aktivasyon girdisi
6 13 Programlama girisi / Kontrol girisi sifilamasi
7 OS2 Glvenli gikis

8 IE1 Elektrikli miknatis aktivasyon girdisi

Leuze electronic GmbH + Co. KG
In der Braike 1, 73277 Owen

The Sensor People

Gerilim beslemesi
Kontak baglantisi
PLC baglantisi
Yuvarlak konnektorli kablo
200 mm

siyah

8 damarli

M12

erkek

Metal

8 kutuplu

A kodlu

iletken rengi

beyaz
kahverengi
Yesil

Sari

gri

pembe
Mavi
Kirmizi
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Emniyet kilitleme cihazi « Uriin no.: 50142125 s L250-P41SL-CB02M12S8-PB-UCA

Uyarilar

Leuze

% Tel renklerinin bilgileri, aksesuarlar igerisinde belirtilen baglanti kablolarina géredir.

Aksesuarlar

Baglanti teknolojisi - baglanti kablolari

Uriin no. Adi

50135128 KD S-M12-8A-P1-050

KD S-M12-8A-P1-100

,@ 50135129

KD U-M12-8A-P1-
020

,a 50135121

50135122 KD U-M12-8A-P1-

050

Aktuator

Uriin no. Adi

50142133 **  AC-L250-UCA

** teslimat kapsamina dahildir

Uriin

Baglanti kablosu

Baglanti kablosu

Baglanti kablosu

Baglanti kablosu

Uriin

Aktlator

Leuze electronic GmbH + Co. KG

The Sensor People

In der Braike 1, 73277 Owen
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Tanim

Baglanti 1: Yuvarlak konnektor, M12, eksenel, disi, A kodlu, 8 kutuplu
Yuvarlak konnektor, LED: Hayir

Baglanti 2: agik ug

Korumali: Evet

Kablo uzunlugu: 5.000 mm

Malzeme kilif: PUR

Baglanti 1: Yuvarlak konnektor, M12, eksenel, disi, A kodlu, 8 kutuplu
Yuvarlak konnektor, LED: Hayir

Baglanti 2: agik ug

Korumali: Evet

Kablo uzunlugu: 10.000 mm

Malzeme kilif: PUR

Baglanti 1: Yuvarlak konnektér, M12, eksenel, disi, A kodlu, 8 kutuplu
Yuvarlak konnektor, LED: Hayir

Baglant 2: agik ug

Korumali: Hayir

Kablo uzunlugu: 2.000 mm

Malzeme kilif: PUR

Baglanti 1: Yuvarlak konnektor, M12, eksenel, disi, A kodlu, 8 kutuplu
Yuvarlak konnektor, LED: Hayir

Baglanti 2: agik ug

Korumali: Hayir

Kablo uzunlugu: 5.000 mm

Malzeme kilif: PUR

Tanim

Kod turi: Unikat kodu

Kodlama kademesi: yiksek, EN ISO 14119
Olgiiler: 40 mm x 48,1 mm x 59,4 mm
Malzeme gévde: Plastik

Govde rengi: siyah

Montaj braketi tiirG: Gegis montaj braketi

Teknik degisiklik hakki sakhdir
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Emniyet kilitleme cihazi « Uriin no.: 50142125 s L250-P41SL-CB02M12S8-PB-UCA

Aksesuarlar

Genel

L
1

e

)
)
b
i

Uriin no.

50149361

50149360

50149363

50149305

50149355

50149356

50149357

Adi

AC-L250-LCKL

AC-L250-LCKR

AC-L250-RPB-CO1

AC-L250-SH2-G0-
B000-Z

CD-B1-Z-C01

CD-B2-Z-C01

CD-B3-Z-C01

Uriin

Kilit emniyet tertibati

Kilit emniyet tertibati

Uzaktan kacis kilidi

Guvenlik kapi kolu

Komut verici

Komut verici

Komut verici

Leuze

Tanim

Olgiiler: 52 mm x 63 mm x 140 mm
Govde rengi: siyah, Kirmizi
Montaj: sol tarafta

Malzeme: Metal, toz kaplamali

Olgiiler: 52 mm x 63 mm x 140 mm
Govde rengi: siyah, Kirmizi
Montaj: sag tarafta

Malzeme: Metal, toz kaplamal

Olgiiler: 30 mm x 90 mm x 66 mm
Govde rengi: Kirmizi, beyaz

Fonksiyonlar: Korumali civatali baglanti, Olgiiler ve tasarim L250 serisi
kilitleme cihazlariyla ayni

Butonla anahtarlama akimi: 0 ... 550 mA

Malzeme gbvde: Plastik, cam elyaf takviyeli, kendiliginden soner, darbeye
dayanikli

Montaj braketi tiri: Gegis montaj braketi, Duvar montaj braketi

Koruma sinifi: IP 65

Fonksiyonlar: Korumali civatali baglanti, Olgiiler ve tasarim L250 serisi
kilitteme cihazlariyla ayni

Butonla anahtarlama akimi: 0 ... 550 mA

Malzeme govde: Plastik, cam elyaf takviyeli, kendiliginden soner, darbeye
dayanikli

Montaj braketi tiir(i: Gegis montaj braketi, Duvar montaj braketi

Koruma sinifi: IP 65

Fonksiyonlar: Pozisyona bagli ACIL DURDURMA komut girisi, Korumali
civatal baglanti, Olgiiler ve tasarim L250 serisi kilitteme cihazlariyla ayni,
Yeniden baslatma fonksiyonu (déner diigme (izerinden, ACIL DURDURMA
butonu icin)

Butonla anahtarlama akimi: 0 ... 550 mA

Malzeme govde: Plastik, cam elyaf takviyeli, kendiliginden séner, darbeye
dayanikli

Montaj braketi tiirl: Gegis montaj braketi, Duvar montaj braketi

Koruma sinifi: IP 65

% Mevcut tiim aksesuarlarin bir listesini, Leuze'nin internet sitesinde, iirin ayrintilari sayfasindaki indir sekmesinde bulabilirsiniz.
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