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Czujnik z thumieniem ta « Nr art.: 50129388 « HT3C.V/4P

Dane techniczne

Dane podstawowe

Seria
Zasada dziatania
Aplikacja

Wersja specjalna

Wersja specjalna

Dane optyczne

btad czerni/bieli

Zasieg roboczy

Zasigg roboczy, biaty 90%
Zasigg roboczy, szary 18%
Zasieg roboczy, czarny 6%
Granica zakresu pracy
Zakres regulacji

Strefa robocza

Przebieg wiazki

Zrédto swiatta

Dtugos¢ fal swietlnych
Forma sygnatu wysytanego
Grupa LED

Rodzaj geometrii plamki swietlnej
Wylot wigzki swiatta
Ostrosé

Odstep ogniska

Dane elektryczne

Okablowanie ochronne

Parametry wydajnosciowe
Napigcie zasilania Ug

Tetnienie resztkowe
Prad w obwodzie otwartym

Wyjscia

Liczba cyfrowych wyjs¢ przetaczaja-

cych

Wyjscia przetaczajace
Rodzaj

Rodzaj napigcia

Prad przetaczajacy, maks.
Napigcie przetaczajace

Wyjscie przetaczajace 1
Element przetaczajacy
Zasada przetaczania

Wyjscie przetaczajace 2

Element przetaczajacy
Zasada przelaczania

The Sensor People

3C
Zasada wykrywania z ttumieniem tta

Wykrywanie powierzchni z wysokim
potyskiem lub polerowanych

Wykrywanie przezroczystych obiektow

Optyka V

<10% do 100 mm
gwarantowany zasieg

0,015...0,15m
0,015...0,13 m
0,015..0,11m

0,015 ... 0,15 m (typowy zasieg)
20 ... 150 mm

30...70 mm

zogniskowany

LED, czerwony

633 nm

impulsowy

Wolna grupa (wedtug EN 62471)
okragty

Na stronie przedniej kat 11°

fix

150 mm

Ochrona przecizwarciowa
Ochrona przed zamiang biegunéw

10 ... 30 V, DC, w tym tetnienie reszt-
kowe

0..15%,zUg
0..15mA
2 Piece(s)

Cyfrowe wyjscie przetaczajgce
DC

100 mA

high: 2(Ug-2V)

low: <2V

Tranzystor, PNP
rozjasniajgcy

Tranzystor, PNP
$ciemniajgcy

Leuze electronic GmbH + Co. KG
In der Braike 1, 73277 Owen

Zachowanie czasowe

Czestotliwos¢ przetaczania
Czas reakgcji

Opodznienie gotowosci
Jitter reakcji

Przytacze

Liczba przytaczy

Przytacze 1
Funkcja

Rodzaj przytacza
Dtugos¢ przewodu
Materiat ptaszcza
Kolor przewodu
Liczba zyt
Przekroéj zyty

Dane mechaniczne

Wymiar (szer. x wys. x dt.)
Materiat obudowy

Obudowa z tworzywa sztucznego
Materiat ostony obiektywu

Masa netto

Kolor obudowy

Rodzaj mocowania

Zalecany moment dokrecania dla
mocowania M3

Kompatybilnos¢ materiatowa

Obstuga i wskazanie

Rodzaj wskazania

Liczba LED

Elementy sterujace

Funkcja elementu obstugowego

Parametry otoczenia

Temperatura otoczenia podczas pracy

Leuze

1.000 Hz
0,5 ms
300 ms
166 us

1 Piece(s)

Sygnat OUT
Zasilanie napieciem
Przewod

2.000 mm

PUR

czarny

4 -wire

0,2 mm?

11,4 mm x 34,2 mm x 18,3 mm
Tworzywo sztuczne

PC-ABS

Tworzywo sztuczne / PMMA

509

czerwony

Mocowanie przelotowe

przez opcjonalny element mocujgcy
0,9 N'm

ECOLAB

LED

2 Piece(s)

Potencjometr wieloobrotowy
Ustawienie zakresu odczytu

-40...60 °C

Temperatura otoczenia w miejscu prze- -40 ... 70 °C

chowywania
Certyfikaty

Stopien ochrony

Klasa ochrony
Dopuszczenia
Obowiazujace normy

info@leuze.com * www.leuze.com
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Czujnik z thumieniem ta « Nr art.: 50129388 « HT3C.V/4P

Dane techniczne

Numer taryfy celnej
ECLASS 5.1.4
ECLASS 8.0
ECLASS 9.0
ECLASS 10.0
ECLASS 11.0
ECLASS 12.0
ECLASS 13.0
ECLASS 14.0
ECLASS 15.0
ETIM 5.0
ETIM 6.0
ETIM 7.0
ETIM 8.0
ETIM 9.0

ETIM 10.0

85365019
27270904
27270904
27270904
27270904
27270904
27270903
27270903
27270903
27270903
EC002719
EC002719
EC002719
EC002719
EC002719
EC002719

Rysunki wymiarowe

Wszystkie wymiary sg podane w milimetrach
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The Sensor People

M12x1

Leuze electronic GmbH + Co. KG
In der Braike 1, 73277 Owen
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Dioda LED zielona

Dioda LED zoétta

O$ optyczna

Odbiorniki

Nadajniki

Potencjometr wieloobrotowy
Tuleja mocujaca (standard)
Tuleja gwintowana (seria 3C.B)

info@leuze.com * www.leuze.com
Tel.: +49 7021 573-0 « Faks: +49 7021 573-199
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Czujnik z thumieniem ta « Nr art.: 50129388 « HT3C.V/4P

Przylacze elektryczne

Przytacze 1

Funkcja

Sygnat OUT
Zasilanie napigciem

Leuze

Rodzaj przytacza Przewod
Diugosé¢ przewodu 2.000 mm
Materiat ptaszcza PUR
Kolor przewodu czarny
Liczba zyt 4 -wire
Przekroj zyty 0,2 mm?
Kolor zyty Obsadzenie zyt
brazowy V+

Biaty OuT 2
niebieski GND
czarny OUT 1

Wykresy

Typ. zachowanie przy aktywac;ji (biaty 90%)
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Czujnik z thumieniem ta « Nr art.: 50129388 « HT3C.V/4P

Wykresy

Typ. zachowanie czarno-biate

Leuze

Redukcja zasiegu [mm]
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Obstuga i wskazanie

LED Wskazanie
zielony, $wiatto ciggte
2 261ty, Swiatto ciggte

Kod artykutu

Oznaczenie artykutu: AAA 3C d EE-f.GG HI/i J-K

AAA3C Zasada dziatania / konstrukcja

HT3C: czujnik dyfuzyjny z thumieniem tta

LS3C: nadajnik bariery $wietinej jednokierunkowej
LS3C: odbiornik bariery $wietlnej jednokierunkowej
PRKB3C: czujnik fotoelektryczny z filtrem polaryzacyjnym

ODT3C: czujnik dystansowy z ttumieniem tta

d Rodzaj swiatta

brak: $wiatto czerwone

I: $wiatto podczerwone
Zrédto $wiatta

brak: LED

L1: laser klasy 1

L2: laser klasy 2

PP: Power PinPoint® LED

f Wstepnie ustawiony zasieg (opcjonalnie)
brak: zasieg wedtug karty danych
xxxF: wstepnie ustawiony zasieg [mm]
2M: zasieg roboczy 2 metrow

EE

GG Wyposazenie

brak: Standard

Znaczenie

Gotowos$¢ do pracy
Obiekt rozpoznany

A: zasada automatycznej kolimacji (wersja jednosoczewkowa) dla zadan pozycjonowania
B: obudowa w wersji z dwoma tulejami gwintowanymi M3, z mosigdzu

F: zasieg ustawiony na state
L: dluga plamka swietlna
S: mata plamka $wietlna

T: zasada automatycznej kolimacji (wersja jednosoczewkowa) dla wysokoprzezroczystych butelek bez trackingu
TT: zasada automatycznej kolimacji (wersja jednosoczewkowa) dla wysokoprzezroczystych butelek z trackingiem

V: Optyka V

XL: bardzo dtuga plamka $wietina

X: wariant Extended

HF: przestanianie o$wietlenia HF (LED)

Leuze electronic GmbH + Co. KG
In der Braike 1, 73277 Owen
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Czujnik z thumieniem ta « Nr art.: 50129388 « HT3C.V/4P

Kod artykutu Le U Ze

H Regulacja zasiegu
brak przy HT: zasieg nastawiany poprzez 8-biegowe wrzeciono
brak w czujnikach fotoelektrycznych (PRK): zasiegu nie mozna nastawia¢
1: potencjometr 270°
3: przyuczanie poprzez przycisk
6: Auto-Teach

i Wyjscie przetaczajace / funkcja OUT 1/IN: pin 4 lub czarna zyta
2: wyjscie tranzystorowe NPN, rozjasniajace
N: wyjscie tranzystorowe NPN, $ciemniajgce
4: wyjscie tranzystorowe PNP, rozjasniajgce
P: wyjscie tranzystorowe PNP, $ciemniajace
6: wyjscie przetgczajgce Push-Pull (przeciwtakt), PNP rozjasniajace, NPN $ciemniajace
G: wyjscie przetgczajgce Push-Pull (przeciwtakt), PNP $ciemniajgce, NPN rozjasniajgce
L: interfejs 10-Link (tryb SIO: PNP rozjasniajgcy, NPN $ciemniajacy)
8: wejscie aktywujgce (aktywacja przez High-Signal)
X: pin bez obsadzenia
1: 10-Link / rozjasniajacy (NPN)/$ciemniajgcy (PNP)
J Wyjscie przetaczajace / funkcja OUT 2/IN: pin 2 lub biata zyta
2: wyjscie tranzystorowe NPN, rozjasniajace
N: wyjscie tranzystorowe NPN, Sciemniajgce
4: wyjscie tranzystorowe PNP, rozjasniajgce
P: wyjscie tranzystorowe PNP, sciemniajace
6: wyjscie przetgczajgce Push-Pull (przeciwtakt), PNP rozjasniajace, NPN sciemniajace
G: wyjscie przetgczajgce Push-Pull (przeciwtakt), PNP $ciemniajgce, NPN rozjasniajgce
W: wyjscie ostrzegawcze
X: pin bez obsadzenia
8: wejscie aktywujgce (aktywacja przez High-Signal)
9: wejscie dezaktywujace (dezaktywacja przez High-Signal)
T: przyuczanie poprzez przewod
K Przylacze elektryczne
brak: przewod, dtugo$¢ standardowa 2000 mm, 4-zytowy
5000: przewdd, dlugos¢ standardowa 5000 mm, 4-zytowy
M8: okragty tacznik wtykowy M8, 4-biegunowy (wtyczka)
M8.3: okragty tgcznik wtykowy M8, 3-biegunowy (wtyczka)
200-M8: przewdd, dlugos¢ 200 mm z okragtym potgczeniem wtykowym M8, 4-biegunowy, osiowy (wtyczka)
200-M8.3: przewod, dtugos¢ 200 mm z okrggtym potgczeniem wtykowym M8, 3-biegunowy, osiowy (wtyczka)
200-M12: przewdd, dtugos¢ 200 mm z okragtym potgczeniem wtykowym M12, 4-biegunowy, osiowy (wtyczka)

& Lista ze wszystkimi dostepnymi typami urzadzen znajduje si¢ na stronie internetowej Leuze www.leuze.com.

Wskazowki

A Przestrzega¢ uzytkowania zgodnego z przeznaczeniem!

% Produkt nie jest czujnikiem bezpieczenstwa i nie stuzy do ochrony oséb.
% Produkt moze by¢ eksploatowany tylko przez osoby kompetentne.

% Produkt stosowac tylko zgodnie z przeznaczeniem.

W przypadku aplikacji UL:

% W aplikacjach UL dopuszczalne jest uzywanie wytgcznie w obwodach pradowych Class 2 zgodnie z NEC (National Electric Code).

% These proximity switches shall be used with UL Listed Cable assemblies rated 30V, 0.5A min, in the field installation, or equivalent (categories: CYJV/
CYJV7 or PVVA/PVVAT)

Leuze electronic GmbH + Co. KG info@leuze.com * www.leuze.com Zmiany techniczne zastrzezone
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Czujnik z thumieniem ta « Nr art.: 50129388 « HT3C.V/4P

Dalsze informacje Le U Ze

« Zrédlo $wiatta: $rednia zywotnosé 100 000 h w temperaturze otoczenia 25°C
« Czas reakcji: dla krétkich czaséw opadania zalecane jest obcigzenie rezystancyjne ok. 5 kOhm

« Suma praddéw wyjsciowych dla obu wyj$¢, 50 mA dla temperatury otoczenia > 40°C

Akcesoria
Technika zamocowan — kgtowniki mocujgce

Nr art. Oznaczenie Artykut Opis

50060511 BT3 Element mocujgcy Wersja elementu mocujgcego: Katowniki ksztatt L
Mocowanie, po stronie instalacji: Mocowanie przelotowe
Mocowanie, po stronie urzadzenia: przykrecany

Rodzaj elementu mocujgcego: sztywne
Materiat: Metal

Technika zamocowan — mocowania okragtych pretow

Nr art. Oznaczenie Artykut Opis
50117255 BTU 200M-D12 System montazowy zawarty: 2 szt. $ruby M3 x 16, 2 szt. podktadki, 2 szt. $ruby M3 x 20
1 Wersja elementu mocujgcego: System montazowy
. Mocowanie, po stronie instalacji: dla preta okragtego 12 mm, Mocowanie
=’ zaciskowe z blachy

Mocowanie, po stronie urzgdzenia: przykrecany, przeznaczony dla srub M3
Rodzaj elementu mocujgcego: zaciskany, obrotowy 360°, regulowany
Materiat: Metal

& Liste z dostepnymi akcesoriami mozna znalezé na stronie internetowej Leuze w zaktadce Pobieranie strony ze szczegétami artykutow.
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