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Dane techniczne

Dane podstawowe

Seria
Zasada dziatania
Rodzaj urzadzenia

Wersja specjalna

Wersja specjalna

Parametry

Typ

SIL

SILCL

Poziom wydajnosci (PL)

MTTF,
Okres uzytkowania Ty,
Kategoria

Dane optyczne

Zasieg roboczy

Granica zakresu pracy

Zrédto $wiatta

Dtugos¢ fal swietinych

Forma sygnatu wysytanego
Grupa LED

Kat rozproszenia wiazki, maks.

Dane elektryczne

Okablowanie ochronne

Parametry wydajnosciowe
Napigcie zasilania Ug
Tetnienie resztkowe

Prad w obwodzie otwartym

Wejscia
Liczba wejs¢ aktywujacych

Wejscia aktywujace
Rodzaj napigcia

Napiecie przetaczajace

Napiecie przetaczajace high, min.
Napiecie przelaczajace low, maks.
Opoznienie aktywacji

Opoznienie blokady

Opor wejsciowy

The Sensor People

25
Jednokierunkowa zasada dziatania
Nadajniki

Wejscie aktywujgce

2, IEC/EN 61496, w potgczeniu z odpo-
wiednig jednostka monitorujgca, np.
MSI-TR1B

1, IEC 61508, w potgczeniu z odpo-
wiednig jednostka monitorujgca, np.
MSI-TR1B

1, IEC/EN 62061, w potgczeniu z odpo-
wiednig jednostka monitorujgca, np.
MSI-TR1B

c, EN ISO 13849-1:2008, w potgczeniu z
zabezpieczajgcym urzadzeniem sterow-
niczym MSI-TRMB

425 years, EN ISO 13849-1
20 years, EN ISO 13849-1

2, EN ISO 13849, W potfaczeniu z odpo-
wiednig jednostka monitorujgca, np.
MSI-TR1B

0..20m
0..22m

LED, czerwony
620 nm
impulsowy

1

5..5°

Ochrona przed zamiang biegunéw
Ochrona przej$ciowa

10...30V,DC
15 %, z Ug
0..15mA

1 Piece(s)

DC

high: =8V

low: <2V

8V

2V

2ms

2ms

10.000 Q, 10 %

Leuze electronic GmbH + Co. KG
In der Braike 1, 73277 Owen

Zachowanie czasowe

Czestotliwos¢ przetaczania
Czas reakgcji
Opodznienie gotowosci

Przytacze

Liczba przylaczy

Przytacze 1
Funkcja

Rodzaj przytacza
Dtugos¢ przewodu
Materiat ptaszcza
Liczba zyt
Przekroj zyty

Dane mechaniczne

Konstrukcja

Wymiar (szer. x wys. x dt.)
Materiat obudowy

Obudowa z tworzywa sztucznego
Materiat ostony obiektywu

Masa netto

Kolor obudowy

Rodzaj mocowania
Kompatybilnos¢ materiatowa

Obstuga i wskazanie

Rodzaj wskazania
Liczba LED

Parametry otoczenia

Temperatura otoczenia podczas pracy

Temperatura otoczenia w miejscu prze-
chowywania

Certyfikaty

Stopien ochrony

Klasa ochrony
Dopuszczenia

Obowiazujace normy

Klasyfikacja

Numer taryfy celnej
ECLASS 5.1.4
ECLASS 8.0
ECLASS 9.0
ECLASS 10.0
ECLASS 11.0
ECLASS 12.0
ECLASS 13.0
ETIM 5.0
ETIM 6.0
ETIM 7.0
ETIM 8.0

info@leuze.com * www.leuze.com
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Leuze

100 Hz
5ms
100 ms

1 Piece(s)

Sygnat IN

Zasilanie napieciem
Przewod

2.000 mm

PUR

4 -wire

0,21 mm?

prostopadtoscienny

15 mm x 38,9 mm x 28,7 mm
Tworzywo sztuczne

PC-ABS

Tworzywo sztuczne / PMMA
25¢g

czerwony

Mocowanie przelotowe
ECOLAB

LED
2 Piece(s)

-30...55°C
-30...60 °C

IP 66

IP 67

Il

cULUS

TOV Sud

IEC 60947-5-2

85365019
27272701
27272701
27272701
27272701
27272701
27272701
27272701
EC001831
EC001831
EC001831
EC001831
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Nadajnik jednowigzkowej bariery bezpieczenstwa ¢ Nr art.: 50108491 « SLSSR 25B.8

Przylacze elektryczne

Przytacze 1

Funkcja Sygnat IN
Zasilanie napieciem
Rodzaj przytacza Przewod
Diugosé¢ przewodu 2.000 mm
Materiat ptaszcza PUR
Kolor przewodu czarny
Liczba zyt 4 -wire
Przekroj zyty 0,21 mm?

Leuze

Kolor zyty Obsadzenie zyt

brazowy +10..30 VDC

Biaty n.c.

niebieski GND

czarny active
Obstuga i wskazanie

LED Wskazanie Znaczenie

zielony, swiatto ciggte Gotowy do pracy

2 261ity, Swiatto ciggte Nadaijniki aktywne

Wskazowki

A Przestrzegac¢ uzytkowania zgodnego z przeznaczeniem!

% Produkt moze by¢ eksploatowany tylko przez osoby kompetentne.

% Produkt stosowac tylko zgodnie z przeznaczeniem.

Akcesoria
Technika zamocowan — mocowania okragtych pretow

Nr art. Oznaczenie Artykut Opis

50117255 BTU 200M-D12 System montazowy Wersja elementu mocujacego: System montazowy
Mocowanie, po stronie instalacji: dla preta okragtego 12 mm, Mocowanie
zaciskowe z blachy
Mocowanie, po stronie urzgdzenia: przykrecany, przeznaczony dla srub M3
Rodzaj elementu mocujgcego: zaciskany, obrotowy 360°, regulowany
Materiat: Metal

& Liste z dostepnymi akcesoriami mozna znalez¢ na stronie internetowej Leuze w zaktadce Pobieranie strony ze szczegdtami artykutow.
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