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ÜBERSICHT LICHTLEITER-VERSTÄRKER

Maßzeichnung

A Lichtleiter-Arretierschraube
B Anzeigedioden
C Empfindlichkeitseinstellung
D Lichtleitereingang

Detailliertere Angaben finden 
Sie im jeweiligen Datenblatt.
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Lichtleiter-Verstärker Lichtleiter Seite

Lichtleiter-Verstärker LVSR 325 Glasfaser 66

Weitere Produkte:

Lichtleiter-Verstärker LV461, LV462 68

Glasfaser-Lichtleiter GF 46

Kunststoff-Lichtleiter KF 6

Gemeinsame Technische Daten

Elektrische Daten Betriebsspannung UB 10 … 30VDC

Restwelligkeit ≤ 10% von UB 

Leerlaufstrom ≤ 25mA

Signalspannung high/low ≥ (UB-2V)/≤ 2V

Anzeigen LED grün Betriebsbereit/Teach-In

LED gelb Schaltausgang

LED rot Funktionsreserve/Teach-In

Mechanische Daten Gehäuse Kunststoff

Lichtleiteranschluss Schraubbefestigung

Gewicht (ohne Leitung) 30g

Umgebungsdaten Umgebungstemperatur
(Betrieb)

-20°C … +70°C

Schutzart IP 65

GLL

KLL

Features

Für Glasfaser-Lichtleiter

Teach-In zur optimalen 
Empfindlichkeitseinstellung

Aktivierungs-oder Teach-
Eingang

Warnausgang

Lichtleiter-ABC

Glasfaser-Lichtleiter S. 82

LVSR 325

www.leuze.de/lichtleiter/
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Anschluss Zusatz-Funktion Zubehör

M8-Rundstecker 1 a, b, c, d, e, f

Leitung, 2m 1

Zusatzfunktionen

1 Teach-In über Tasten

Lichtleiter-ABC

Glasfaser-Lichtleiter S. 82

Elektrischer Anschluss

LVSR 325
Lichtleiter-Verstärker

www.leuze.de/lichtleiter/
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Artikelbeschreibung
Art.-Nr.: 

Lichtleiter Lichtquelle Ausgang Schaltung

Lichtleiter-Verstärker für Glasfaser- und Kunststoff-Lichtleiter

LVSR 325 K / P - 402 - S8
50081301

Glasfaser GF, Ø 4mm Rotlicht PNP
Hell/Dunkel
parametrierbar

LVSR 325 K / P - 401
50081300

Glasfaser GF, Ø 4mm Rotlicht PNP
Hell/Dunkel
parametrierbar

Zubehör / Anschlussleitungen weiteres Zubehör finden Sie ab Seite 77

Art.-Nr. Bezeichnung Merkmale

a 50104525 K - D M8W - 4P - 2m - PVC Anschlussleitung 2000mm, M8 gewinkelt, 4-polig, PVC

b 50104524 K - D M8A - 4P - 2m - PVC Anschlussleitung 2000mm, M8 axial, 4-polig, PVC

c 50104527 K - D M8W - 4P - 5m - PVC Anschlussleitung 5000mm, M8 gewinkelt, 4-polig, PVC

d 50104526 K - D M8A - 4P - 5m - PVC Anschlussleitung 5000mm, M8 axial, 4-polig, PVC

e 50104529 K - D M8W - 4P - 10m - PVC Anschlussleitung 10000mm, M8 gewinkelt, 4-polig, PVC

f 50104528 K - D M8A - 4P - 10m - PVC Anschlussleitung 10000mm, M8 axial, 4-polig, PVC

LICHTLEITER-VERSTÄRKER
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Wir bei Leuze electronic sind "the sensor people", 
denn seit fast 50 Jahren sind wir die Spezialisten für 
innovative und praxisgerechte Lösungen im Bereich 
der Optosensorik für die Factory Automation. Unsere 
Systeme werden in der Automobilindustrie und der 
Förder- und Lagertechnik genauso eingesetzt wie in 
Druckmaschinen oder der Verpackungs- und Analy-
setechnik.

Unsere engagierten Mitarbeiter zeichnen sich vor 
allem durch ihre hohe Kundenorientierung aus. Denn 
auf eines können sich die Leuze electronic Kunden 
verlassen – auf uns.

Das Angebot reicht von optoelektronischen und 
induktiven Sensoren, über Identifikations- und Daten-
übertragungssysteme bis hin zu Bildverarbeitungs-
systemen und optoelektronischen Lösungen für die 
Arbeitssicherheit.

Auf Basis einer umfangreichen Forschungs- und 
Entwicklungsarbeit und dem großen Applikations-
Know-How unserer Ingenieure entwickeln wir unsere 
Systeme ständig weiter. Alles mit dem Ziel, unseren 
Kunden immer effizientere und leistungsfähigere 
Lösungen zu einem optimalen Preis-/ Leistungs-
verhältnis anbieten zu können. 

Dabei sind wir sowohl für Standardapplikationen als 
auch für individuelle High-End Lösungen der richtige 
Partner und mit einem ausgedehnten Vertriebs- und 
Servicenetz immer schnell zu erreichen.

FIRMENPORTRAIT
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Kunden Support Center Vertrieb / Deutschland Technische Hotline

Vertriebsregion Nord Tel. 07021 / 573-306

Vertriebsregion Süd Tel. 07021 / 573-307

Vertriebsregion Ost Tel. 07021 / 573-308
Tel. 035027 / 629-106

Geschäftsbereich Optosensorik Tel. 07021 / 573-217

Geschäftsbereich Logistik Tel. 07021 / 573-123

Geschäftsbereich Arbeitssicherheit Tel. 08141 / 5350-111

Mit qualifizierten Außendienstmitarbeitern und unserem leistungsfähigen Kundenzentrum stehen wir Ihnen rund um 
die Uhr mit Rat und Tat zur Seite, denn qualifizierter Service und ein Höchstmaß an Kundennähe zeichnet uns seit 
jeher aus.

VERTRIEB DEUTSCHLAND
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Tochtergesellschaften Vertriebspartner
AUSTRALIEN Balluff-Leuze Pty. Ltd.

BAYSWATER ARGENTINIEN

BULGARIEN

CHILE

COSTA RICA

FINNLAND

GRIECHENLAND

GUATEMALA

INDONESIEN

ISRAEL

JAPAN

KENIA

KOLUMBIEN

KROATIEN

LIBANON

MALAYSIA

MAZEDONIEN

MEXIKO

NIGERIA

NORWEGEN

ÖSTERREICH

PHILIPPINEN

POLEN

PORTUGAL

RUMÄNIEN

RUSSLAND

SAUDI ARABIEN

SERBIEN

SINGAPUR

SLOWAKEI

SLOWENIEN

SÜDAFRIKA

TAIWAN

THAILAND

TSCHECHIEN

UNGARN

UKRAINE

VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE

VIETNAM

BELGIEN Leuze electronic nv/sa
MACHELEN

BRASILIEN Leuze electronic Ltda.
SAO PAULO

CHINA Leuze electronic Trading Co. Ltd.
SHENZHEN

DÄNEMARK Leuze electronic Scandinavia ApS
ALLEROED

FRANKREICH Leuze electronic sarl.
MARNE LA VALLÉE

GROSSBRITANNIEN Leuze electronic Ltd.
ST. NEOTS, CAMBRIDGESHIRE

HONGKONG Leuze electronic Ltd.
SHENZHEN

INDIEN Leuze electronic Pvt. Ltd.
GURGAON

ITALIEN Leuze electronic S.r.l.
MAILAND

NEUSEELAND Balluff-Leuze Pty. Ltd.
AUCKLAND

NIEDERLANDE Leuze electronic B.V.
CM WAARDENBURG

SCHWEDEN Leuze electronic Scandinavia ApS
ALLEROED

SCHWEIZ Leuze electronic AG
HÜNENBERG

SPANIEN Leuze electronic S.A.
BARCELONA

SÜDKOREA Leuze electronic Co., Ltd.
ANYANG-SHI, KYUNGGI-DO

TÜRKEI Leuze electronic San.ve.Tic.Ltd.Sti.
ATAŞEHIR-ISTANBUL

USA, KANADA Leuze electronic, Inc.
NEW HUDSON, MI

Durch eine ständig wachsende Zahl von weltweiten Tochtergesellschaften und Vertriebspartnern garantieren wir 
Ihnen an nahezu jedem Ort dieser Erde eine gleich bleibend qualifizierte Beratung, schnelle Lieferzeiten und einen 
verlässlichen Support bei Montage und Inbetriebnahme Ihrer Anlagen.

VERTRIEB WELTWEIT
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Ø 2mm

Ø 2mm

Ø 3mm

Ø 3mm

3 x M2

2 x M2

3 x M3

2 x Ø 2,1mm

2 x Ø 3,2mm

2 x Ø 3,2mm

2 x Ø 2,1mm

Ø 3,5mm

M4

2 x M3

AUSWAHLTABELLE BAUREIHE KF
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Besondere Eigenschaften Faserlänge 
[mm]

Anordnung /
Bild Faserkopf

Typische 
Grenzreichweite

Typenbezeichnung
Artikelnummer 

Details
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Seite

1030

LV463 100 KF-LD-210-32 
50117741 16

LV462 60
LV461 35

2015

LV463 54 KF-LE-220 
50117738 16

LV462 30
LV461 18

2035

LV463 600 KF-L-320-D-T14L 
50117739 16

LV462 250
LV461 200

520

LV463 450 KF-LH-305-D 
50117740 16

LV462 260
LV461 150

1010

LV463 360 KF-L-10ML-10 
50117742 18

LV462 210
LV461 120

2010

LV463 450 KF-L-10MLD-20 
50117743 18

LV462 260
LV461 150

1015

LV463 540 KF-L-15MLD-10 
50117744 18

LV462 310
LV461 180

2010

LV463 150 KF-LW-FU57-20 
50117745 18

LV462 85
LV461 50

2038

LV463 750 KF-L-30ML-20 
50117746 20

LV462 430
LV461 250

2055

LV463 750 KF-L-50ML-20 
50117747 20

LV462 430
LV461 250

2007

LV463 40 KF-LW-FU53-20 
50117748 20

LV462 26
LV461 15

902

LV463 750 KF-LC32-12 
50117749 20

LV462 430
LV461 250

2008

LV463 750 KF-LY-77TZ-20 
50117750 22

LV462 430
LV461 250

2031

LV463 9
Maulweite KF-LY-U09-20 

50117751 22
LV462 9
LV461 9

(LV463 voraussichtlich lieferbar im 
3. Quartal 2012)

LICHTLEITER-SENSOREN
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3 x M2

3 x M3

3 x M3

2 x Ø 3,2mm

2 x Ø 3,2mm

3 x M3

2 x Ø 2,1mm

2 x Ø 3,2mm

2 x Ø 3,2mm

2 x M3

Ø 2mm

AUSWAHLTABELLE BAUREIHE KF
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Besondere Eigenschaften Faserlänge 
[mm]

Anordnung /
Bild Faserkopf

Typische 
Grenzreichweite

Typenbezeichnung
Artikelnummer 

Details

Hi
tz
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ig
 

-5
5°

C
…

+
10

5°
C
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Seite

2010

LV463 120 KF-ET-10ML-20 
50117727 24

LV462 70
LV461 40

1015

LV463 120 KF-ET-15MLD-20 
50117728 24

LV462 70
LV461 40

2020

LV463 210 KF-ET-20MLS-20 
50117729 24

LV462 120
LV461 70

2038

LV463 210 KF-ET-30ML-20 
50117730 24

LV462 120
LV461 70

2055

LV463 210 KF-ET-50ML-20 
50117731 26

LV462 120
LV461 70

2020

LV463 210 KF-ETY-20MLSD-20 
50117732 26

LV462 120
LV461 70

2010

LV463 48 KF-ETW-FU47-20 
50117733 26

LV462 28
LV461 16

2018

LV463 20 KF-ETW-K10-20 
50117734 26

LV462 10
LV461 10

2020

LV463 18 KF-ETB-38V-20 
50117735 28

LV462 10
LV461 6

2027

LV463 54 KF-ETH-38H-20 
50117736 28

LV462 30
LV461 18

2015

LV463 8 KF-ETE-220 
50117737 28

LV462 5
LV461 3

(LV463 voraussichtlich lieferbar im 
3. Quartal 2012)

LICHTLEITER-SENSOREN
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M4

M4

M4

M4

M3

M3

M3

M3

M3

M3

Ø 2mm

Ø 1,5mm

2 x M3

AUSWAHLTABELLE BAUREIHE KFX
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Besondere Eigenschaften Faserlänge 
[mm]

Anordnung /
Bild Faserkopf

Typische 
Grenzreichweite

Typenbezeichnung
Artikelnummer 

Details

Hi
tz

eb
es

tä
nd

ig
 

-5
5°

C
…

+
10

5°
C

Ta
st

ko
pf

 a
us

 M
et

al
l

Ge
ei

gn
et

 fü
r V

or
sa

tz
lin

se

Li
ch

tle
ite

r k
ür

zb
ar

in
 m

m
m

it 
Ve

rs
tä

rk
er

auf
Seite

2014

LV463 900 KFX-L-420 
50117766 30

LV462 525
LV461 300

2014

LV463 300 KFX-LD-420 
50117767 30

LV462 175
LV461 100

2014

LV463 900 KFX-LH-420 
50117768 30

LV462 525
LV461 300

2014

LV463 900 KFX-LY-420 
50117769 30

LV462 525
LV461 300

2012

LV463 900 KFX-L-320 
50117770 32

LV462 525
LV461 300

2012

LV463 300 KFX-LD-320 
50117771 32

LV462 175
LV461 100

2012

LV463 900 KFX-LH-320 
50117772 32

LV462 525
LV461 300

2012

LV463 900 KFX-LY-320 
50117773 32

LV462 525
LV461 300

2015

LV463 900 KFX-L-320-Q 
50117774 34

LV462 525
LV461 300

2015

LV463 300 KFX-LD-320-Q 
50117775 34

LV462 175
LV461 100

2015

LV463 60 KFX-LA-220 
50117776 34

LV462 30
LV461 20

2015

LV463 300 KFX-LD-120 
50117777 34

LV462 175
LV461 100

2025

LV463 1050 KFX-L-20ML-20 
50117778 36

LV462 600
LV461 350

(LV463 voraussichtlich lieferbar im 
3. Quartal 2012)

LICHTLEITER-SENSOREN
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Funktionsprinzip Lichtaustritt Verlegung Faserkern Einsatzgebiet
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M6

M6

M6

M4

M4

M4

M3

M3

M3

Ø 3mm

Ø 3mm

Ø 1,5mm

M6

2 x M3

AUSWAHLTABELLE BAUREIHE KFX
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Besondere Eigenschaften Faserlänge 
[mm]

Anordnung /
Bild Faserkopf

Typische 
Grenzreichweite

Typenbezeichnung
Artikelnummer 

Details

Hi
tz

eb
es

tä
nd

ig
 

-5
5°

C
…

+
10

5°
C

Ta
st

ko
pf

 a
us

 M
et

al
l

Ge
ei

gn
et

 fü
r V

or
sa

tz
lin

se

Li
ch

tle
ite

r k
ür

zb
ar

in
 m

m
m

it 
Ve

rs
tä

rk
er

auf
Seite

2015

LV463 240 KFX-ET-620 
50117752 38

LV462 140
LV461 80

2015

LV463 270 KFX-ETC-620 
50117753 38

LV462 150
LV461 90

2015

LV463 240 KFX-ETH-620 
50117754 38

LV462 140
LV461 80

2019

LV463 14 KFX-ETA-420 
50117755 38

LV462 8
LV461 5

2019

LV463 90 KFX-ETC-420 
50117756 40

LV462 60
LV461 30

2019

LV463 70 KFX-ETD-420 
50117757 40

LV462 40
LV461 25

2019

LV463 14 KFX-ETA-320 
50117758 40

LV462 8
LV461 5

2019

LV463 90 KFX-ETC-320 
50117759 40

LV462 60
LV461 30

2019

LV463 70 KFX-ETD-320 
50117760 42

LV462 40
LV461 25

2016

LV463 90 KFX-ETC-320-Q 
50117761 42

LV462 60
LV461 30

2016

LV463 70 KFX-ETD-320-Q 
50117762 42

LV462 40
LV461 25

2019

LV463 60 KFX-ETC7-120 
50117763 42

LV462 35
LV461 20

2015

LV463 210 KFX-ETY-67TZ-20 
50117764 44

LV462 120
LV461 70

2025

LV463 210 KFX-ET-20ML-20 
50117765 44

LV462 120
LV461 70

(LV463 voraussichtlich lieferbar im 
3. Quartal 2012)

LICHTLEITER-SENSOREN
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S.64
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S.14

BAUREIHE KF ÜBERSICHT

Features

 Umfangreiches und hochspezia-
lisiertes Portfolio für die 
universelle Verwendung

 Spezielle Fasertypen mit heraus-
ragenden Eigenschaften

 Hochflexible Typen für kleinste 
Biegeradien

 Extra kleine Querschnitte für die 
Erkennung sehr kleiner Teile

 V-Optik

 Lichtbänder mit aktivem Quer-
schnitt von 5,55 … 46,5mm 

Lichtleiter-ABC

 Kunststoff-Lichtleiter S. 82
 Einweg-Lichtschranke S. 85
 Reflexions-Lichttaster S. 85

Funktionsprinzip Typ. Grenzreichweiten Seite

Einweg-Lichtschranken  mm 16

Reflexions-Lichttaster  mm 24

Weitere Produkte Lichtleiter-Sensoren:

Glasfaser-Lichtleiter Baureihe GF… 46

Lichtleiter Verstärker Baureihe LV… 64

Gemeinsame Technische Daten

Mechanische Daten Faserwerkstoff PMMA

Fasertyp Multimode-Faser
(Stufenindexfaser)

Numerische Apertur (NA) 0,5

Dämpfung bei  = 650nm 210dB/km (RH < 95%)

Werkstoff Fasermantel PE

Gewicht 4g/m

Umgebungsdaten Umgebungstemperatur
(Betrieb/Lager)

-55°C … +70°C

Zubehör für diese Baureihe finden Sie ab Seite 78

600

300
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Funktionsprinzip Typ. Grenzreichweiten Seite

Einweg-Lichtschranken  mm 30

Reflexions-Lichttaster  mm 38

Weitere Produkte Lichtleiter-Sensoren:

Glasfaser-Lichtleiter Baureihe GF… 46

Lichtleiter Verstärker Baureihe LV… 64

Gemeinsame Technische Daten

Mechanische Daten Faserwerkstoff PMMA

Fasertyp Multimode-Faser
(Stufenindexfaser)

Numerische Apertur (NA) 0,5

Dämpfung bei  = 650nm 210dB/km (RH < 95%)

Werkstoff Fasermantel PE

Werkstoff Knickschutz PVC 1) 

Gewicht 4g/m

Umgebungsdaten Umgebungstemperatur
(Betrieb/Lager)

-55°C … +70°C

1) entspricht Kategorie 2 ZLS / ZEK 01.2-08

Zubehör für diese Baureihe finden Sie ab Seite 78

600

300

Features

 NEU: hochwertige Faser mit 
angespritztem Knickschutz – 
verhindert das Brechen der 
Faser an der kritischen Über-
gangsstelle zwischen Kopf und 
Faseranschluss

 Spezielle Fasertypen mit heraus-
ragenden Eigenschaften

 Hochflexible Typen für kleinste 
Biegeradien

 Extra kleine Querschnitte für die 
Erkennung sehr kleiner Teile

 Koaxialer Aufbau für die von der 
Einfahrrichtung unabhängige 
Objekterkennung 

 Vorsatzlinsen zur Fokusierung 
des Lichtflecks (tastende  Licht-
leiter) oder zur 
Reichweitenverlängerung 
(Einweg-Systeme)

Lichtleiter-ABC

 Kunststoff-Lichtleiter S. 82
 Einweg-Lichtschranke S. 85
 Reflexions-Lichttaster S. 85

ÜBERSICHT BAUREIHE KFX

www.leuze.de/lichtleiter/

http://www.leuze.de/lichtleiter/
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Artikelbeschreibung
Art.-Nr.: 1)

1) VE: 2 Stk. (Sender und Empfänger)

Maßzeichnung Typ. Grenztastweiten [mm]
Gesamtlänge

KF-LD-210-32
50117741

LV463 2)

LV462
LV461

2) voraussichtlich lieferbar im 3. Quartal 2012

 0 … 100 
 0 … 60 

 0 … 35 

1030mm, kürzbar 3)

3) Schneid-/Biegewerkzeug im Lieferumfang enthalten

kleinster Biegeradius: R15

KF-LE-220
50117738

LV463 2)

LV462
LV461

 0 … 54 
 0 … 30 

 0 … 18 

2015mm, kürzbar 3) 

kleinster Biegeradius: R10

KF-L-320-D-T14L
50117739

LV463 2)

LV462
LV461

 
 

 

2035mm, kürzbar 3)

kleinster Biegeradius: R25

KF-LH-305-D
50117740

LV463 2)

LV462
LV461

 
 

 0 … 150 

520mm, kürzbar 3)

kleinster Biegeradius: R25

6000

2500

2000

4500

2600

EINWEG-LICHTSCHRANKEN
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Lichtaustritt Kleinstes 
Teil [mm]

Außendurchmesser [mm] 
Aktiver Faserdurchmesser [mm]

Zusatz-
Funktion

Seitlich 0,05 Ø 1,25 1

Ø 0,5 (Sender)
Ø 0,5 (Empfänger)

Frontal 0,03 Ø 1,0 2

Ø 0,25 (Sender)
Ø 0,25 (Empfänger)

Seitlich 0,1 Ø 2,2

Ø 1,0 (Sender)
Ø 1,0 (Empfänger)

Seitlich 0,1 Ø 2,2 3

Ø 1,0 (Sender)
Ø 1,0 (Empfänger)

Zusatzfunktionen

1 Präzise Objekterkennung

2 Hochgenaue Objekterkennung

3 Hochtemperaturausführung -55°C … +105°C

Lichtleiter-ABC

 Kunststoff-Lichtleiter S. 82
 Einweg-Lichtschranke S. 85
 Installation S. 83
 Einsatzgebiet/Eigenschaften S. 86

BAUREIHE KF
Kunststoff-Lichtleiter

www.leuze.de/lichtleiter/

http://www.leuze.de/lichtleiter/
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Artikelbeschreibung
Art.-Nr.: 1)

1) VE: 2 Stk. (Sender und Empfänger)

Maßzeichnung Typ. Grenztastweiten [mm]
Gesamtlänge

KF-L-10ML-10
50117742

LV463 2)

LV462
LV461

2) voraussichtlich lieferbar im 3. Quartal 2012

 
 

 0 … 150 

1010mm, kürzbar 3)

3) Schneid-/Biegewerkzeug im Lieferumfang enthalten

kleinster Biegeradius: R25

KF-L-10MLD-20
50117743

LV463 2)

LV462
LV461

 
 

 0 … 150 

2010mm, kürzbar 3)

kleinster Biegeradius: R25

KF-L-15MLD-10
50117744

LV463 2)

LV462
LV461

 
 

 

1015mm, kürzbar 3)

kleinster Biegeradius: R25

KF-LW-FU57-20
50117745

LV463 2)

LV462
LV461

 0 … 150 
 0 … 85 

 0 … 50 

2010mm, kürzbar 3)

kleinster Biegeradius: R1

3600

2100

4500

2600

5400

3100

1800

EINWEG-LICHTSCHRANKEN
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Lichtaustritt Kleinstes 
Teil [mm]

Außendurchmesser [mm] 
Aktiver Faserdurchmesser [mm]

Zusatz-
Funktion

Frontal 1,0 Ø 2,2 1, 2

16 x Ø 0,265 (Sender)
16 x Ø 0,265 (Empfänger)

Seitlich 1,0 Ø 2,2 1, 2

16 x Ø 0,265 (Sender)
16 x Ø 0,265 (Empfänger)

Seitlich 1,0 Ø 2,2 1, 2

16 x Ø 0,265 (Sender)
16 x Ø 0,265 (Empfänger)

Seitlich 0,1 Ø 1,0 3

Ø 0,5 (Sender)
Ø 0,5 (Empfänger)

Zusatzfunktionen

1 Mehrfaserkern

2 Flächenerkennung, Lichtfeldbreite = 5,44mm

3 Hochflexibler Lichtleiter, Betriebstemperaturbereich -40°C … +70°C

Lichtleiter-ABC

 Kunststoff-Lichtleiter S. 82
 Einweg-Lichtschranke S. 85
 Installation S. 83
 Einsatzgebiet/Eigenschaften S. 86

BAUREIHE KF
Kunststoff-Lichtleiter

www.leuze.de/lichtleiter/

http://www.leuze.de/lichtleiter/
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Artikelbeschreibung
Art.-Nr.: 1)

1) VE: 2 Stk. (Sender und Empfänger)

Maßzeichnung Typ. Grenztastweiten [mm]
Gesamtlänge

KF-L-30ML-20
50117746

LV463 2)

LV462
LV461

2) voraussichtlich lieferbar im 3. Quartal 2012

 
 

 

2038mm, nicht kürzbar

kleinster Biegeradius: R60

KF-L-50ML-20
50117747

LV463 2)

LV462
LV461

 
 

 

2055mm, nicht kürzbar

kleinster Biegeradius: R60

KF-LW-FU53-20
50117748

LV463 2)

LV462
LV461

 0 … 40 
 0 … 26 

 0 … 15 

2007mm, kürzbar 3)

3) Schneid-/Biegewerkzeug im Lieferumfang enthalten

kleinster Biegeradius: R1

KF-LC32-12
50117749

LV463 2)

LV462
LV461

 
 

 

902mm, nicht kürzbar

kleinster Biegeradius: R60

7500

4300

2500

7500

4300

2500

7500

4300

2500

EINWEG-LICHTSCHRANKEN
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Lichtaustritt Kleinstes 
Teil [mm]

Außendurchmesser [mm] 
Aktiver Faserdurchmesser [mm]

Zusatz-
Funktion

Seitlich 1,0 Ø 2.8 1, 2

32 X Ø 0,25 (Sender)
32 X Ø 0,25 (Empfänger)

Seitlich 2,0 Ø 2.2 1, 3

16 X Ø 0,265 (Sender)
16 X Ø 0,265 (Empfänger)

Seitlich 0,1 Ø 1,0 4

Ø 0,5 (Sender)
Ø 0,5 (Empfänger)

Seitlich 0,1 Ø 2,8 1

32 x Ø 0,265 (Sender)
32 x Ø 0,265 (Empfänger)

Zusatzfunktionen

1 Mehrfaserkern

2 Flächenerkennung, Lichtfeldbreite = 24,8mm

3 Flächenerkennung, Lichtfeldbreite = 46.5mm

4 Hochflexibler Lichtleiter, Betriebstemperaturbereich -40°C … +70°C

Lichtleiter-ABC

 Kunststoff-Lichtleiter S. 82
 Einweg-Lichtschranke S. 85
 Installation S. 83
 Einsatzgebiet/Eigenschaften S. 86

BAUREIHE KF
Kunststoff-Lichtleiter

www.leuze.de/lichtleiter/

http://www.leuze.de/lichtleiter/
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Artikelbeschreibung
Art.-Nr.: 

Maßzeichnung Typ. Grenztastweiten [mm]
Gesamtlänge

KF-LY-77TZ-20
50117750 1)

1) VE: 2 Stk. (Sender und Empfänger)

LV463 2)

LV462
LV461

2) voraussichtlich lieferbar im 3. Quartal 2012

 
 

 

2008mm, kürzbar 3)

3) Schneid-/Biegewerkzeug im Lieferumfang enthalten

kleinster Biegeradius: R2

KF-LY-U09-20
50117751

LV463 2)

LV462
LV461

 9 
 9 
 9 

2031mm, kürzbar 3)

kleinster Biegeradius: R2

7500

4300

2500

EINWEG-LICHTSCHRANKEN
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Lichtaustritt Kleinstes 
Teil [mm]

Außendurchmesser [mm] 
Aktiver Faserdurchmesser [mm]

Zusatz-
Funktion

Seitlich 0,5 Ø 2,2 1

Ø 1,0 (Sender)
Ø 1,0 (Empfänger)

Seitlich k.A. 2 x Ø 2,2 1, 2

Ø 1,0 (Sender)
Ø 1,0 (Empfänger)

Zusatzfunktionen

1 Flexibler Lichtleiter, Betriebstemperaturbereich -40°C … +70°C

2 Gabellichtschranke mit Maulweite 9mm

Lichtleiter-ABC

 Kunststoff-Lichtleiter S. 82
 Einweg-Lichtschranke S. 85
 Installation S. 83
 Einsatzgebiet/Eigenschaften S. 86

BAUREIHE KF
Kunststoff-Lichtleiter

www.leuze.de/lichtleiter/

http://www.leuze.de/lichtleiter/
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Artikelbeschreibung
Art.-Nr.: 

Maßzeichnung Typ. Grenztastweiten [mm]
Gesamtlänge

KF-ET-10ML-20
50117727

LV463 1)

LV462
LV461

1) voraussichtlich lieferbar im 3. Quartal 2012

 
 

 

2010mm, kürzbar 2)

2) Schneid-/Biegewerkzeug im Lieferumfang enthalten

kleinster Biegeradius: R25

KF-ET-15MLD-20
50117728

LV463 1)

LV462
LV461

 
 

 

1015mm, kürzbar 2)

kleinster Biegeradius: R25

KF-ET-20MLS-20
50117729

LV463 1)

LV462
LV461

 
 

 

2020mm, kürzbar 2)

kleinster Biegeradius: R25

KF-ET-30ML-20
50117730

LV463 1)

LV462
LV461

 
 

 

2038mm, kürzbar 2)

kleinster Biegeradius: R25

1200

700

400

1200

700

400

2100

1200

700

2100

1200

700

REFLEXIONS-LICHTTASTER
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Lichtaustritt Kleinstes 
Teil [mm]

Außendurchmesser [mm] 
Aktiver Faserdurchmesser [mm]

Zusatz-
Funktion

Frontal 1,0 2 x Ø 1,25 1, 3

9 x Ø 0,25 (Sender)
9 x Ø 0,25 (Empfänger)

Seitlich 1,0 2 x Ø 1,25 1, 2

9 x Ø 0,25 (Sender)
9 x Ø 0,25 (Empfänger)

Frontal 1,0 2 x Ø 2,2 1, 4

16 x Ø 0,265 (Sender)
16 x Ø 0,265 (Empfänger)

Seitlich 1,0 2 x Ø 2,2 1, 5

16 x Ø 0,265 (Sender)
16 x Ø 0,265 (Empfänger)

Zusatzfunktionen

1 Mehrfaserkern

2 Flächenerkennung, Lichtfeldbreite = 5,44mm

3 Flächenerkennung, Lichtfeldbreite = 6,14mm

4 Flächenerkennung, Lichtfeldbreite = 11mm

5 Flächenerkennung, Lichtfeldbreite = 24,8mm

Lichtleiter-ABC

 Kunststoff-Lichtleiter S. 82
 Reflexions-Lichttaster S. 85
 Installation S. 83
 Einsatzgebiet/Eigenschaften S. 86

BAUREIHE KF
Kunststoff-Lichtleiter

www.leuze.de/lichtleiter/

http://www.leuze.de/lichtleiter/
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S.30

GF
S.48

LV
S.64

KF
S.14

Artikelbeschreibung
Art.-Nr.: 

Maßzeichnung Typ. Grenztastweiten [mm]
Gesamtlänge

KF-ET-50ML-20
50117731

LV463 1)

LV462
LV461

1) voraussichtlich lieferbar im 3. Quartal 2012

 
 

 

2055mm, kürzbar 2)

2) Schneid-/Biegewerkzeug im Lieferumfang enthalten

kleinster Biegeradius: R25

KF-ETY-20MLSD-20
50117732

LV463 1)

LV462
LV461

 
 

 

2020mm, kürzbar 2)

kleinster Biegeradius: R2

KF-ETW-FU47-20
50117733

LV463 1)

LV462
LV461

 0 … 48 
 0 … 28 

 0 … 16 

2010mm, kürzbar 2)

kleinster Biegeradius: R1

KF-ETW-K10-20
50117734

LV463 1)

LV462
LV461

 0 … 20 
 0 … 10 
 0 … 10 

2018mm, kürzbar 2)

kleinster Biegeradius: R1

2100

1200

700

2100

1200

700

REFLEXIONS-LICHTTASTER
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Lichtaustritt Kleinstes 
Teil [mm]

Außendurchmesser [mm] 
Aktiver Faserdurchmesser [mm]

Zusatz-
Funktion

Seitlich 2,0 2 x Ø 2,2 1, 2

16 x Ø 0,265 (Sender)
16 x Ø 0,265 (Empfänger)

Seitlich 0,5 2 x Ø 2,2 3

Ø 1,0 (Sender)
Ø 1,0 (Empfänger)

Seitlich 0,1 2 x Ø 1,0 4

Ø 0,5 (Sender)
Ø 0,5 (Empfänger)

Seitlich 0,1 2 x Ø 1,0 4, 5

Ø 0,5 (Sender)
Ø 0,5 (Empfänger)

Zusatzfunktionen

1 Mehrfaserkern

2 Flächenerkennung, Lichtfeldbreite = 46,5mm

3 Flexibler Lichtleiter, Betriebstemperaturbereich -40°C … +70°C

4 Hochflexibler Lichtleiter, Betriebstemperaturbereich -40°C … +70°C

5 V-Optik

Lichtleiter-ABC

 Kunststoff-Lichtleiter S. 82
 Reflexions-Lichttaster S. 85
 Installation S. 83
 Einsatzgebiet/Eigenschaften S. 86

BAUREIHE KF
Kunststoff-Lichtleiter

www.leuze.de/lichtleiter/

http://www.leuze.de/lichtleiter/
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Artikelbeschreibung
Art.-Nr.: 

Maßzeichnung Typ. Grenztastweiten [mm]
Gesamtlänge

KF-ETB-38V-20
50117735

LV463 1)

LV462
LV461

1) voraussichtlich lieferbar im 3. Quartal 2012

 0 … 18 
 0 … 10 

 0 … 6 

2020mm, kürzbar 2)

2) Schneid-/Biegewerkzeug im Lieferumfang enthalten

kleinster Biegeradius: R25

KF-ETH-38H-20
50117736

LV463 1)

LV462
LV461

 0 … 54 
 0 … 30 

 0 … 18 

2027mm, kürzbar 2)

kleinster Biegeradius: R25

KF-ETE-220
50117737

LV463 1)

LV462
LV461

 0 … 8 
 0 … 5 
 0 … 3 

2015mm, kürzbar 2)

kleinster Biegeradius: R10

REFLEXIONS-LICHTTASTER
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Lichtaustritt Kleinstes 
Teil [mm]

Außendurchmesser [mm] 
Aktiver Faserdurchmesser [mm]

Zusatz-
Funktion

Seitlich k.A. 2 x Ø 1,3 1

Ø 1,0 (Sender)
Ø 1,0 (Empfänger)

Seitlich k.A. 2 x Ø 2,2 1, 2

Ø 1,0 (Sender)
Ø 1,0 (Empfänger)

Frontal 0,05 2 x Ø 1,0 3

Ø 0,25 (Sender)
Ø 0,25 (Empfänger)

Zusatzfunktionen

1 V-Optik

2 Hochtemperaturausführung -55°C … +105°C

3 Hochgenaue Objekterkennung

Lichtleiter-ABC

 Kunststoff-Lichtleiter S. 82
 Reflexions-Lichttaster S. 85
 Installation S. 83
 Einsatzgebiet/Eigenschaften S. 86

BAUREIHE KF
Kunststoff-Lichtleiter

www.leuze.de/lichtleiter/

http://www.leuze.de/lichtleiter/
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Artikelbeschreibung
Art.-Nr.: 1)

1) VE: 2 Stk. (Sender und Empfänger)

Maßzeichnung Typ. Grenztastweiten [mm]
Gesamtlänge

KFX-L-420
50117766

LV463 2)

LV462
LV461

2) voraussichtlich lieferbar im 3. Quartal 2012

 
 

 

2014mm, kürzbar 3)

3) Schneid-/Biegewerkzeug im Lieferumfang enthalten

kleinster Biegeradius: R25

KFX-LD-420
50117767

LV463 2)

LV462
LV461

 
 0 … 175 

 0 … 100 

2014mm, kürzbar 3)

kleinster Biegeradius: R15

KFX-LH-420
50117768

LV463 2)

LV462
LV461

 
 

 

2014mm, kürzbar 3)

kleinster Biegeradius: R25

KFX-LY-420
50117769

LV463 2)

LV462
LV461

 
 

 

2014mm, kürzbar 3)

kleinster Biegeradius: R2

9000

5250

3000

3000

9000

5250

3000

9000

5250

3000

EINWEG-LICHTSCHRANKEN
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Lichtaustritt Kleinstes 
Teil [mm]

Außendurchmesser [mm] 
Aktiver Faserdurchmesser [mm]

Zusatz-
Funktion

Frontal 0,5 2 x Ø 2,2 4

Ø 1,0 (Sender)
Ø 1,0 (Empfänger)

Frontal 0,05 2 x Ø 1,25 1, 4

Ø 0,5 (Sender)
Ø 0,5 (Empfänger)

Frontal 0,5 2 x Ø 2,2 2, 4

Ø 1,0 (Sender)
Ø 1,0 (Empfänger)

Frontal 0,5 2 x Ø 2,2 3, 4

Ø 1,0 (Sender)
Ø 1,0 (Empfänger)

Zusatzfunktionen

1 Präzise Objekterkennung

2 Hochtemperaturausführung -55°C … +105°C

3 Flexibler Lichtleiter, Betriebstemperaturbereich -40°C … +70°C

4 Geeignet für Vorsatzlinse KL-SM02, KL-M02, KL-M06

Lichtleiter-ABC

 Kunststoff-Lichtleiter S. 82
 Einweg-Lichtschranke S. 85
 Installation S. 83
 Einsatzgebiet/Eigenschaften S. 86

BAUREIHE KFX
Kunststoff-Lichtleiter

www.leuze.de/lichtleiter/

http://www.leuze.de/lichtleiter/
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S.64

Artikelbeschreibung
Art.-Nr.: 1)

1) VE: 2 Stk. (Sender und Empfänger)

Maßzeichnung Typ. Grenztastweiten [mm]
Gesamtlänge

KFX-L-320
50117770

LV463 2)

LV462
LV461

2) voraussichtlich lieferbar im 3. Quartal 2012

 
 

 

2012mm, kürzbar 3)

3) Schneid-/Biegewerkzeug im Lieferumfang enthalten

kleinster Biegeradius: R25

KFX-LD-320
50117771

LV463 2)

LV462
LV461

 
 0 … 175 

 0 … 100 

2012mm, kürzbar 3)

kleinster Biegeradius: R15

KFX-LH-320
50117772

LV463 2)

LV462
LV461

 
 

 

2012mm, kürzbar 3)

kleinster Biegeradius: R25

KFX-LY-320
50117773

LV463 2)

LV462
LV461

 
 

 

2012mm, kürzbar 3)

kleinster Biegeradius: R2

9000

5250

3000

3000

9000

5250

3000

9000

5250

3000

EINWEG-LICHTSCHRANKEN
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Lichtaustritt Kleinstes 
Teil [mm]

Außendurchmesser [mm] 
Aktiver Faserdurchmesser [mm]

Zusatz-
Funktion

Frontal 0,5 2 x Ø 2,2

Ø 1,0 (Sender)
Ø 1,0 (Empfänger)

Frontal 0,05 2 x Ø 1,25 1

Ø 0,5 (Sender)
Ø 0,5 (Empfänger)

Frontal 0,5 2 x Ø 2,2 2

Ø 1,0 (Sender)
Ø 1,0 (Empfänger)

Frontal 0,5 2 x Ø 2,2 3

Ø 1,0 (Sender)
Ø 1,0 (Empfänger)

Zusatzfunktionen

1 Präzise Objekterkennung

2 Hochtemperaturausführung -55°C … +105°C

3 Flexibler Lichtleiter, Betriebstemperaturbereich -40°C … +70°C

Lichtleiter-ABC

 Kunststoff-Lichtleiter S. 82
 Einweg-Lichtschranke S. 85
 Installation S. 83
 Einsatzgebiet/Eigenschaften S. 86

BAUREIHE KFX
Kunststoff-Lichtleiter

www.leuze.de/lichtleiter/

http://www.leuze.de/lichtleiter/
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Artikelbeschreibung
Art.-Nr.: 1)

1) VE: 2 Stk. (Sender und Empfänger)

Maßzeichnung Typ. Grenztastweiten [mm]
Gesamtlänge

KFX-L-320-Q
50117774

LV463 2)

LV462
LV461

2) voraussichtlich lieferbar im 3. Quartal 2012

 
 

 

2015mm, kürzbar 3)

3) Schneid-/Biegewerkzeug im Lieferumfang enthalten

kleinster Biegeradius: R25

KFX-LD-320-Q
50117775

LV463 2)

LV462
LV461

 
 0 … 175 

 0 … 100 

2015mm, kürzbar 3)

kleinster Biegeradius: R15

KFX-LA-220
50117776

LV463 2)

LV462
LV461

 0 … 60 
 0 … 30 
 0 … 20 

2015mm, kürzbar 3)

kleinster Biegeradius: R10

KFX-LD-120
50117777

LV463 2)

LV462
LV461

 
 0 … 175 

 0 … 100 

2015mm, kürzbar 3)

kleinster Biegeradius: R15

9000

5250

3000

3000

3000

EINWEG-LICHTSCHRANKEN
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Lichtaustritt Kleinstes 
Teil [mm]

Außendurchmesser [mm] 
Aktiver Faserdurchmesser [mm]

Zusatz-
Funktion

Frontal 0,5 2 x Ø 2,2

Ø 1,0 (Sender)
Ø 1,0 (Empfänger)

Frontal 0,05 2 x Ø 1,25 1

Ø 0,5 (Sender)
Ø 0,5 (Empfänger)

Frontal 0,03 2 x Ø 1,25 2

Ø 0,25 (Sender)
Ø 0,25 (Empfänger)

Frontal 0,05 2 x Ø 1,25 1

Ø 0,5 (Sender)
Ø 0,5 (Empfänger)

Zusatzfunktionen

1 Präzise Objekterkennung

2 Hochgenaue Objekterkennung

Lichtleiter-ABC

 Kunststoff-Lichtleiter S. 82
 Einweg-Lichtschranke S. 85
 Installation S. 83
 Einsatzgebiet/Eigenschaften S. 86

BAUREIHE KFX
Kunststoff-Lichtleiter

www.leuze.de/lichtleiter/

http://www.leuze.de/lichtleiter/
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Artikelbeschreibung
Art.-Nr.: 1)

1) VE: 2 Stk. (Sender und Empfänger)

Maßzeichnung Typ. Grenztastweiten [mm]
Gesamtlänge

KFX-L-20ML-20
50117778

LV463 2)

LV462
LV461

2) voraussichtlich lieferbar im 3. Quartal 2012

 
 

2025mm, nicht kürzbar

kleinster Biegeradius: R60

10500

6000

3500

EINWEG-LICHTSCHRANKEN
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Lichtaustritt Kleinstes 
Teil [mm]

Außendurchmesser [mm] 
Aktiver Faserdurchmesser [mm]

Zusatz-
Funktion

Frontal 1,0 2 x Ø 2,8 1, 2

32 x Ø 0,265 (Sender)
32 x Ø 0,265 (Empfänger)

Zusatzfunktionen

1 Mehrfaserkern

2 Flächenerkennung, Lichtfeldbreite = 14,5mm

Lichtleiter-ABC

 Kunststoff-Lichtleiter S. 82
 Einweg-Lichtschranke S. 85
 Installation S. 83
 Einsatzgebiet/Eigenschaften S. 86

BAUREIHE KFX
Kunststoff-Lichtleiter

www.leuze.de/lichtleiter/

http://www.leuze.de/lichtleiter/
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Artikelbeschreibung
Art.-Nr.: 

Maßzeichnung Typ. Grenztastweiten [mm]
Gesamtlänge

KFX-ET-620
50117752

LV463 1)

LV462
LV461

1) voraussichtlich lieferbar im 3. Quartal 2012

 
 

 

2015mm, kürzbar 2)

2) Schneid-/Biegewerkzeug im Lieferumfang enthalten

kleinster Biegeradius: R25

KFX-ETC-620
50117753

LV463 1)

LV462
LV461

 
 

2015mm, kürzbar 2)

kleinster Biegeradius: R25

KFX-ETH-620
50117754

LV463 1)

LV462
LV461

 
 

 

2015mm, kürzbar 2)

kleinster Biegeradius: R25

KFX-ETA-420
50117755

LV463 1)

LV462
LV461

 0 … 14 
 0 … 8 
 0 … 5 

2019mm, kürzbar 2)

kleinster Biegeradius: R10

2400

1400

800

Sender / transmitter: 
weiß markiert / WH marked

2700

1500

900

2400

1400

800

REFLEXIONS-LICHTTASTER
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Lichtaustritt Kleinstes 
Teil [mm]

Außendurchmesser [mm] 
Aktiver Faserdurchmesser [mm]

Zusatz-
Funktion

Frontal 0,2 2 x Ø 2,2

Ø 1,0 (Sender)
Ø 1,0 (Empfänger)

Frontal 0,1 2 x Ø 2,2 1

Ø 1,0 (Sender)
16 x Ø 0,265 (Empfänger)

Frontal 0,2 2 x Ø 2,2 2

Ø 1,0 (Sender)
Ø 1,0 (Empfänger)

Frontal 0,05 2 x Ø 1,25 3, 4

Ø 0,25 (Sender)
Ø 0,25 (Empfänger)

Zusatzfunktionen

1 Mehrfaserkern mit koaxialer Faseranordnung

2 Hochtemperaturausführung -55°C … +105°C

3 Hochgenaue Objekterkennung

4 Geeignet für Vorsatzlinse KL-M04

Lichtleiter-ABC

 Kunststoff-Lichtleiter S. 82
 Reflexions-Lichttaster S. 85
 Installation S. 83
 Einsatzgebiet/Eigenschaften S. 86

BAUREIHE KFX
Kunststoff-Lichtleiter

www.leuze.de/lichtleiter/

http://www.leuze.de/lichtleiter/
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Artikelbeschreibung
Art.-Nr.: 

Maßzeichnung Typ. Grenztastweiten [mm]
Gesamtlänge

KFX-ETC-420
50117756

LV463 1)

LV462
LV461

1) voraussichtlich lieferbar im 3. Quartal 2012

 
 

 0 … 30 

2019mm, kürzbar 2)

2) Schneid-/Biegewerkzeug im Lieferumfang enthalten

kleinster Biegeradius: R15

KFX-ETD-420
50117757

LV463 1)

LV462
LV461

 
 0 … 40 

 0 … 25 

2019mm, kürzbar 2)

kleinster Biegeradius: R15

KFX-ETA-320
50117758

LV463 1)

LV462
LV461

 0 … 14 
 0 … 8 
 0 … 5 

2019mm, kürzbar 2)

kleinster Biegeradius: R10

KFX-ETC-320
50117759

LV463 1)

LV462
LV461

 
 

 0 … 30 

2019mm, kürzbar 2)

kleinster Biegeradius: R15

Sender / transmitter: 
weiß markiert / WH marked

900

600

700

Sender / transmitter: 
weiß markiert / WH marked

900

600

REFLEXIONS-LICHTTASTER
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Lichtaustritt Kleinstes 
Teil [mm]

Außendurchmesser [mm] 
Aktiver Faserdurchmesser [mm]

Zusatz-
Funktion

Frontal 0,05 2 x Ø 1,25 1, 4

1 x Ø 0,5 (Sender)
10 x Ø 0,25 (Empfänger)

Frontal 0,1 2 x Ø 1,25 2, 4

Ø 0,5 (Sender)
Ø 0,5 (Empfänger)

Frontal 0,05 2 x Ø 1,25 3, 5

Ø 0,25 (Sender)
Ø 0,25 (Empfänger)

Frontal 0,05 2 x Ø 1,25 1, 5

1 x Ø 0,5 (Sender)
10 x Ø 0,25 (Empfänger)

Zusatzfunktionen

1 Mehrfaserkern mit koaxialer Faseranordnung

2 Präzise Objekterkennung

3 Hochgenaue Objekterkennung

4 Geeignet für Vorsatzlinse KL-M04

5 Geeignet für Vorsatzlinse KL-M03, KL-M03-1

Lichtleiter-ABC

 Kunststoff-Lichtleiter S. 82
 Reflexions-Lichttaster S. 85
 Installation S. 83
 Einsatzgebiet/Eigenschaften S. 86

BAUREIHE KFX
Kunststoff-Lichtleiter

www.leuze.de/lichtleiter/

http://www.leuze.de/lichtleiter/
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Artikelbeschreibung
Art.-Nr.: 

Maßzeichnung Typ. Grenztastweiten [mm]
Gesamtlänge

KFX-ETD-320
50117760

LV463 1)

LV462
LV461

1) voraussichtlich lieferbar im 3. Quartal 2012

 
 0 … 40 

 0 … 25 

2019mm, kürzbar 2)

2) Schneid-/Biegewerkzeug im Lieferumfang enthalten

kleinster Biegeradius: R15

KFX-ETC-320-Q
50117761

LV463 1)

LV462
LV461

 
 

 0 … 30 

2016mm, kürzbar 2)

kleinster Biegeradius: R15

KFX-ETD-320-Q
50117762

LV463 1)

LV462
LV461

 
 0 … 40 

 0 … 25 

2016mm, kürzbar 2)

kleinster Biegeradius: R15

KFX-ETC7-120
50117763

LV463 1)

LV462
LV461

 
 0 … 40 

 0 … 25 

2019mm, kürzbar 2)

kleinster Biegeradius: R15

700

Sender / transmitter: 
weiß markiert / WH marked

900

600

700

Sender / transmitter: 
weiß markiert / WH marked

700

REFLEXIONS-LICHTTASTER
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Lichtaustritt Kleinstes 
Teil [mm]

Außendurchmesser [mm] 
Aktiver Faserdurchmesser [mm]

Zusatz-
Funktion

Frontal 0,1 2 x Ø 1,25 1, 3

Ø 0,5 (Sender)
Ø 0,5 (Empfänger)

Frontal 0,05 2 x Ø 1,25 2

1 x Ø 0,5 (Sender)
10 x Ø 0,25 (Empfänger)

Frontal 0,1 2 x Ø 1,25 1

Ø 0,5 (Sender)
Ø 0,5 (Empfänger)

Frontal 0,05 2 x Ø 1,25 2

1 x Ø 0,25 (Sender)
6 x Ø 0,25 (Empfänger)

Zusatzfunktionen

1 Präzise Objekterkennung

2 Mehrfaserkern mit koaxialer Faseranordnung

3 Geeignet für Vorsatzlinse KL-M03, KL-M03-1

Lichtleiter-ABC

 Kunststoff-Lichtleiter S. 82
 Reflexions-Lichttaster S. 85
 Installation S. 83
 Einsatzgebiet/Eigenschaften S. 86

BAUREIHE KFX
Kunststoff-Lichtleiter

www.leuze.de/lichtleiter/

http://www.leuze.de/lichtleiter/
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Artikelbeschreibung
Art.-Nr.: 

Maßzeichnung Typ. Grenztastweiten [mm]
Gesamtlänge

KFX-ETY-67TZ-20
50117764

LV463 1)

LV462
LV461

1) voraussichtlich lieferbar im 3. Quartal 2012

 
 

 

2015mm, kürzbar 2)

2) Schneid-/Biegewerkzeug im Lieferumfang enthalten

kleinster Biegeradius: R2

KFX-ET-20ML-20
50117765

LV463 1)

LV462
LV461

 
 

 

2025mm, kürzbar 2)

kleinster Biegeradius: R25

2100

1200

700

2100

1200

700

REFLEXIONS-LICHTTASTER
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Lichtaustritt Kleinstes 
Teil [mm]

Außendurchmesser [mm] 
Aktiver Faserdurchmesser [mm]

Zusatz-
Funktion

Seitlich 0,2 2 x Ø 2,2 1

Ø 1,0 (Sender)
Ø 1,0 (Empfänger)

Frontal 1,0 2 x Ø 2,2 2, 3

16 x Ø 0,265 (Sender)
16 x Ø 0,265 (Empfänger)

Zusatzfunktionen

1 Flexibler Lichtleiter, Betriebstemperaturbereich -40°C … +70°C

2 Mehrfaserkern

3 Flächenerkennung, Lichtfeldbreite = 14,5mm

Lichtleiter-ABC

 Kunststoff-Lichtleiter S. 82
 Reflexions-Lichttaster S. 85
 Installation S. 83
 Einsatzgebiet/Eigenschaften S. 86

BAUREIHE KFX
Kunststoff-Lichtleiter

www.leuze.de/lichtleiter/

http://www.leuze.de/lichtleiter/
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Funktionsprinzip Lichtaustritt Verlegung Faserkern Einsatzgebiet
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Ø 4mm /
Ø 6mm Ø 1,14

Ø 4mm /
Ø 6mm Ø 1,14

Ø 4mm /
Ø 6mm Ø 1,3

Ø 4mm /
Ø 6mm Ø 2,28

Ø 4mm /
Ø 6mm Ø 2,28

Ø 4mm /
Ø 6mm Ø 2,3

Ø 3mm /
Ø 6,5mm Ø 1,8

Ø 1,5mm /
Ø 5mm Ø 1,0

Ø 1,5mm /
Ø 6,5mm Ø 1,0

Ø 3mm /
Ø 6,5mm Ø 1,8

Ø 3mm /
Ø 6,5mm Ø 1,8

Ø 1,5mm /
Ø 6mm Ø 1,0

Ø 5,5mm /
Ø 6,5mm Ø 3,5

Ø 5,5mm /
Ø 8mm Ø 3,5

Ø 5,5mm /
Ø 8mm Ø 3,5

AUSWAHLTABELLE BAUREIHE GF
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Besondere Eigenschaften Faserlänge 
[mm]

Anordnung /
Bild Faserkopf

Typische 
Grenzreichweite

Typenbezeichnung Details

Hi
tz

eb
es

tä
nd

ig
 

-3
0°

C
…

+
20

0°
C

W
er

ks
to

ff 
Fa

se
rm

an
te

l

Ge
ei

gn
et

 fü
r V

or
sa

tz
lin

se

Li
ch

tle
ite

r k
ür

zb
ar

in
 m

m
m

it 
Ve

rs
tä

rk
er

auf
Seite

500
…
1000

LVSR 325 250

GF…/1 LS-MS 50

500
…
1000

LVSR 325 250

GF…/1 LS-VA 50

500
…
1000

LVSR 325 250

GF…/1 LS-SI 50

500
…
5000

LVSR 325 300

GF…/4 LS-MS 52

500
…
5000

LVSR 325 300

GF…/4 LS-VA 52

500
…
3000

LVSR 325 300

GF…/4 LS-SI 54

500
…
1500

LVSR 325 50

GF…/1 RT-MS 56

600

LVSR 325 20

GF…/1 RT-MS-D5-L10 56

1000

LVSR 325 20

GF…/1 RT-MS.1 56

500
…
1000

LVSR 325 50

GF…/1 RT-VA 56

500
…
1000

LVSR 325 50

GF…/1 RT-SI 58

600

LVSR 325 20

GF…/1 RT-SI-W-1,5 58

500
…
6000

LVSR 325 80

GF…/4 RT-MS 60

500
…
3500

LVSR 325 80

GF…/4 RT-VA 62

500
…
3000

LVSR 325 80

GF…/4 RT-SI 62

LICHTLEITER-SENSOREN
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ÜBERSICHT
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Funktionsprinzip Typ. Grenzreichweiten Seite

Einweg-Lichtschranken  mm 50

Reflexions-Lichttaster  mm 56

Weitere Produkte Lichtleiter-Sensoren:

Kunststoff-Lichtleiter Baureihe KF/KFX 6

Lichtleiter Verstärker Baureihe LVS 64

Gemeinsame Technische Daten

Mechanische Daten Faserwerkstoff Glas

Fasertyp Multimode-Faser
(Stufenindexfaser)

Kerndurchmesser Einzelfaser: 50μm

Verhältnis Ø Kern/Außen 95%

Numerische Apertur (NA) 0,54

Dämpfung bei  = 900nm 700dB/km

Umgebungsdaten Umgebungstemperatur
(Betrieb)

Mantel Messing:
-30°C … +200°C

Mantel Edelstahl:
-30°C … +200°C 
(kurzzeitig +300°C)

Mantel Silikon:
-30°C … +180°C 
(kurzzeitig +200°C)

Zubehör für diese Baureihe finden Sie ab Seite 78

600

300

Features

 Große Typenvielfalt 

 Mechanisch robuste Metall-
mantelausführungen, teils aus 
korrosionsbeständigem 
Edelstahl

 Einsatz auch bei hohen 
Temperaturen möglich

 Spezielle Lösungen für 
vacuumdichte 
Lichtdurchführungen

Lichtleiter-ABC

 Glasfaser-Lichtleiter S. 82
 Einweg-Lichtschranke S. 85
 Reflexions-Lichttaster S. 85

BAUREIHE GF

www.leuze.de/lichtleiter/

http://www.leuze.de/lichtleiter/
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Artikelbeschreibung
Art.-Nr.: 1)

1) VE: 2 Stk. (Sender und Empfänger)

Maßzeichnung Typ. Grenzreichweiten [mm]
Gesamtlänge

GF 500 / 1 LS - MS
50001030

LVSR 325  

GF 1000 / 1 LS - MS
50001032

500mm, 
1000mm, 
nicht kürzbar

kleinster Biegeradius: R15 (statisch)
R30 (bewegt)

GF 500 / 1 LS - VA
50000042

LVSR 325  

GF 1000 / 1 LS - VA
50000044

500mm, 
1000mm, 
nicht kürzbar

kleinster Biegeradius: R15 (statisch)
R30 (bewegt)

GF 500 / 1 LS - SI
50006779

LVSR 325  

GF 1000 / 1 LS - SI
50000036

500mm, 
1000mm, 
nicht kürzbar

kleinster Biegeradius: R15 (statisch)
R30 (bewegt)

2500

2500

2500

EINWEG-LICHTSCHRANKEN
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Lichtaustritt Kleinstes 
Teil [mm]

Außendurchmesser [mm] 
Aktiver Faserdurchmesser [mm]

Zusatz-
Funktion

Frontal k.A. Ø 4,5 1, 2, 3

Ø 1,14 (Sender)
Ø 1,14 (Empfänger)

Mantelwerkstoff: 
Messing vernickelt

Frontal k.A. Ø 4,5 1, 2, 3

Ø 1,14 (Sender)
Ø 1,14 (Empfänger)

Mantelwerkstoff: 
Edelstahl AISI 303 (1.4305)

Frontal k.A. Ø 4,4 … 4,6 1, 2, 3

Ø 1,3 (Sender)
Ø 1,3 (Empfänger)

Mantelwerkstoff: 
Silikon

Zusatzfunktionen

1 Mehrfaserkern

2 Hitzebeständig Messing:  -30°C … +200°C
Edelstahl:  -30°C … +200°C, kurzzeitig +300°C
Silikon:  -30°C … +180°C, kurzzeitig +200°C

3 Geeignet für Vorsatzlinse GF-L1 oder 90°-Umlenkung GF-U1

Lichtleiter-ABC

 Glasfaser-Lichtleiter S. 82
 Einweg-Lichtschranke S. 85
 Einsatzgebiet/Eigenschaften S. 86

BAUREIHE GF
Glasfaser-Lichtleiter

www.leuze.de/lichtleiter/

http://www.leuze.de/lichtleiter/
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Artikelbeschreibung
Art.-Nr.: 1)

1) VE: 2 Stk. (Sender und Empfänger)

Maßzeichnung Typ. Grenzreichweiten [mm]
Gesamtlänge

GF 500 / 4 LS - MS
50001031

LVSR 325  

500mm, 
1000mm, 
1500mm, 
2000mm, 
3000mm, 
nicht kürzbar

GF 1000 / 4 LS - MS
50001033

GF 1500 / 4 LS - MS
50021192

GF 2000 / 4 LS - MS
50000051

GF 3000 / 4 LS - MS
50024604

kleinster Biegeradius: R15 (statisch)
R30 (bewegt)

GF 500 / 4 LS - VA
50000043

LVSR 325  

500mm, 
1000mm, 
1500mm, 
2000mm, 
3000mm, 
5000mm, 
nicht kürzbar

GF 1000 / 4 LS - VA
50000045

GF 1500 / 4 LS - VA
50018698

GF 2000 / 4 LS - VA
50009331

GF 3000 / 4 LS - VA
50039145

GF 5000 / 4 LS - VA
50022139

kleinster Biegeradius: R15 (statisch)
R30 (bewegt)

3000

3000

EINWEG-LICHTSCHRANKEN
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Lichtaustritt Kleinstes 
Teil [mm]

Außendurchmesser [mm] 
Aktiver Faserdurchmesser [mm]

Zusatz-
Funktion

Frontal k.A. Ø 4,5 1, 2, 3

Ø 2,28 (Sender)
Ø 2,28 (Empfänger)

Mantelwerkstoff: 
Messing vernickelt

Frontal k.A. Ø 4,5 1, 2, 3

Ø 2,28 (Sender)
Ø 2,28 (Empfänger)

Mantelwerkstoff: 
Edelstahl AISI 303 (1.4305)

Zusatzfunktionen

1 Mehrfaserkern

2 Hitzebeständig Messing:  -30°C … +200°C
Edelstahl:  -30°C … +200°C, kurzzeitig +300°C
Silikon:  -30°C … +180°C, kurzzeitig +200°C

3 Geeignet für Vorsatzlinse GF-L1 oder 90°-Umlenkung GF-U1

Lichtleiter-ABC

 Glasfaser-Lichtleiter S. 82
 Einweg-Lichtschranke S. 85
 Einsatzgebiet/Eigenschaften S. 86

BAUREIHE GF
Glasfaser-Lichtleiter

www.leuze.de/lichtleiter/

http://www.leuze.de/lichtleiter/
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Artikelbeschreibung
Art.-Nr.: 1)

1) VE: 2 Stk. (Sender und Empfänger)

Maßzeichnung Typ. Grenzreichweiten [mm]
Gesamtlänge

GF 500 / 4 LS - SI
50000035

LVSR 325  

500mm, 
1000mm, 
2000mm, 
3000mm, 
nicht kürzbar

GF 1000 / 4 LS - SI
50000037

GF 2000 / 4 LS - SI
50041611

GF 3000 / 4 LS - SI
50036128

kleinster Biegeradius: R20 (statisch)
R40 (bewegt)

3000

EINWEG-LICHTSCHRANKEN
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Lichtaustritt Kleinstes 
Teil [mm]

Außendurchmesser [mm] 
Aktiver Faserdurchmesser [mm]

Zusatz-
Funktion

Frontal k.A. Ø 5,3 … 5,5 1, 2, 3

Ø 2,3 (Sender)
Ø 2,3 (Empfänger)

Mantelwerkstoff: 
Silikon

Zusatzfunktionen

1 Mehrfaserkern

2 Hitzebeständig Messing:  -30°C … +200°C
Edelstahl:  -30°C … +200°C, kurzzeitig +300°C
Silikon:  -30°C … +180°C, kurzzeitig +200°C

3 Geeignet für Vorsatzlinse GF-L1 oder 90°-Umlenkung GF-U1

Lichtleiter-ABC

 Glasfaser-Lichtleiter S. 82
 Einweg-Lichtschranke S. 85
 Einsatzgebiet/Eigenschaften S. 86

BAUREIHE GF
Glasfaser-Lichtleiter

www.leuze.de/lichtleiter/

http://www.leuze.de/lichtleiter/
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Artikelbeschreibung
Art.-Nr.: 

Maßzeichnung Typ. Grenztastweiten [mm]
Gesamtlänge

GF 500/1 RT-MS
50001034

LVSR 325  

500mm, 
1000mm, 
1500mm, 
nicht kürzbar

GF 1000/1 RT-MS
50001036

GF 1500/1 RT-MS
50019341

kleinster Biegeradius: R20 (statisch)
R40 (bewegt)

GF 600/1 RT-MS-D5-L10
50105340

LVSR 325  0 … 20 

600mm, 
nicht kürzbar

kleinster Biegeradius: R15 (statisch)
R30 (bewegt)

GF 1000/1 RT-MS.1
50011508

LVSR 325  0 … 20 

1000mm, 
nicht kürzbar

kleinster Biegeradius: R20 (statisch)
R40 (bewegt)

GF 500/1 RT-VA
50000046

LVSR 325  

GF 1000/1 RT-VA
50000048

500mm, 
1000mm, 
nicht kürzbar

kleinster Biegeradius: R20 (statisch)
R40 (bewegt)

500

500

REFLEXIONS-LICHTTASTER
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Lichtaustritt Kleinstes 
Teil [mm]

Außendurchmesser [mm] 
Aktiver Faserdurchmesser [mm]

Zusatz-
Funktion

Frontal k.A. Ø 6 1, 2

Ø 1,8 (Sender + Empfänger)

Mantelwerkstoff: 
Messing vernickelt

Frontal k.A. Ø 4,5 1, 2

Ø 1,0 (Sender + Empfänger)

Mantelwerkstoff: 
Messing vernickelt

Seitlich k.A. Ø 6,5 1, 2

Ø 1,0 (Sender + Empfänger)

Mantelwerkstoff: 
Messing vernickelt

Frontal k.A. Ø 6 1, 2

Ø 1,8 (Sender + Empfänger)

Mantelwerkstoff: 
Edelstahl AISI 303 (1.4305)

Zusatzfunktionen

1 Mehrfaserkern

2 Hitzebeständig Messing:  -30°C … +200°C
Edelstahl:  -30°C … +200°C, kurzzeitig +300°C
Silikon:  -30°C … +180°C, kurzzeitig +200°C

Lichtleiter-ABC

 Glasfaser-Lichtleiter S. 82
 Reflexions-Lichttaster S. 85
 Einsatzgebiet/Eigenschaften S. 86

BAUREIHE GF
Glasfaser-Lichtleiter

www.leuze.de/lichtleiter/

http://www.leuze.de/lichtleiter/
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Artikelbeschreibung
Art.-Nr.: 

Maßzeichnung Typ. Grenztastweiten [mm]
Gesamtlänge

GF 500 / 1 RT - SI
50000038

LVSR 325  

GF 1000 / 1 RT - SI
50000040

500mm, 
1000mm, 
nicht kürzbar

kleinster Biegeradius: R20 (statisch)
R40 (bewegt)

GF 600/1 RT-Si-W-1,5
50034368

LVSR 325  0 … 20 

600mm, 
nicht kürzbar

kleinster Biegeradius: R15 (statisch)
R30 (bewegt)

500

REFLEXIONS-LICHTTASTER
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Lichtaustritt Kleinstes 
Teil [mm]

Außendurchmesser [mm] 
Aktiver Faserdurchmesser [mm]

Zusatz-
Funktion

Frontal k.A. Ø 5,3 … 5,5 1, 2

Ø 1,8 (Sender + Empfänger)

Mantelwerkstoff: 
Silikon

Seitlich k.A. Ø 4,5 1, 2

Ø 1,0 (Sender + Empfänger)

Mantelwerkstoff: 
Silikon

Zusatzfunktionen

1 Mehrfaserkern

2 Hitzebeständig Messing:  -30°C … +200°C
Edelstahl:  -30°C … +200°C, kurzzeitig +300°C
Silikon:  -30°C … +180°C, kurzzeitig +200°C

Lichtleiter-ABC

 Glasfaser-Lichtleiter S. 82
 Reflexions-Lichttaster S. 85
 Einsatzgebiet/Eigenschaften S. 86

BAUREIHE GF
Glasfaser-Lichtleiter

www.leuze.de/lichtleiter/

http://www.leuze.de/lichtleiter/
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Artikelbeschreibung
Art.-Nr.: 

Maßzeichnung Typ. Grenztastweiten [mm]
Gesamtlänge

GF 500/4 RT-MS
50001035

LVSR 325  

500mm, 
1000mm, 
1500mm, 
2000mm, 
2500mm, 
3000mm, 
5000mm, 
6000mm, 
nicht kürzbar

GF 1000/4 RT-MS
50001037

GF 1500/4 RT-MS
50023019

GF 2000/4 RT-MS
50000053

GF 2500/4 RT-MS
50039392

GF 3000/4 RT-MS
50022551

GF 5000/4 RT-MS
50105274

GF 6000/4 RT-MS
50041477

kleinster Biegeradius: R20 (statisch)
R40 (bewegt)

800

REFLEXIONS-LICHTTASTER
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Lichtaustritt Kleinstes 
Teil [mm]

Außendurchmesser [mm] 
Aktiver Faserdurchmesser [mm]

Zusatz-
Funktion

Frontal k.A. Ø 6 1, 2

Ø 3,5 (Sender + Empfänger)

Mantelwerkstoff: 
Messing vernickelt

Zusatzfunktionen

1 Mehrfaserkern

2 Hitzebeständig Messing:  -30°C … +200°C
Edelstahl:  -30°C … +200°C, kurzzeitig +300°C
Silikon:  -30°C … +180°C, kurzzeitig +200°C

Lichtleiter-ABC

 Glasfaser-Lichtleiter S. 82
 Reflexions-Lichttaster S. 85
 Einsatzgebiet/Eigenschaften S. 86

BAUREIHE GF
Glasfaser-Lichtleiter

www.leuze.de/lichtleiter/

http://www.leuze.de/lichtleiter/
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Artikelbeschreibung
Art.-Nr.: 

Maßzeichnung Typ. Grenztastweiten [mm]
Gesamtlänge

GF 500 / 4 RT - VA
50000047

LVSR 325  

500mm, 
1000mm, 
1500mm, 
2000mm, 
2500mm, 
3500mm, 
nicht kürzbar

GF 1000 / 4 RT - VA
50000049

GF 1500 / 4 RT - VA
50010567

GF 2000 / 4 RT - VA
50000054

GF 2500 / 4 RT / VA
50041741

GF 3500 / 4 RT / VA
50041742

kleinster Biegeradius: R25 (statisch)
R50 (bewegt)

GF 500 / 4 RT - SI
50000039

LVSR 325  

500mm, 
1000mm, 
2000mm, 
3000mm, 
nicht kürzbar

GF 1000 / 4 RT - SI
50000041

GF 2000 / 4 RT - SI
50010820

GF 3000 / 4 RT - SI
50060384

kleinster Biegeradius: R25 (statisch)
R50 (bewegt)

800

800

REFLEXIONS-LICHTTASTER



http://www.leuze.de/lichtleiter/


© 2012 Leuze electronic GmbH + Co. KG www.leuze.com64

Ä
nd

er
un

ge
n 

vo
rb

eh
al

te
n 

• 
LV

S
R

32
5_

O
ve

rv
ie

w
_D

E
.fm

KFX
S.30

GF
S.48

LV
S.64

KF
S.14

ÜBERSICHT LICHTLEITER-VERSTÄRKER

Maßzeichnung

A Lichtleiter-Arretierschraube
B Anzeigedioden
C Empfindlichkeitseinstellung
D Lichtleitereingang

Detailliertere Angaben finden 
Sie im jeweiligen Datenblatt.
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Lichtleiter-Verstärker Lichtleiter Seite

Lichtleiter-Verstärker LVSR 325 Glasfaser 66

Weitere Produkte:

Lichtleiter-Verstärker LV461, LV462 68

Glasfaser-Lichtleiter GF 46

Kunststoff-Lichtleiter KF 6

Gemeinsame Technische Daten

Elektrische Daten Betriebsspannung UB 10 … 30VDC

Restwelligkeit  10% von UB 

Leerlaufstrom  25mA

Signalspannung high/low  (UB-2V)/ 2V

Anzeigen LED grün Betriebsbereit/Teach-In

LED gelb Schaltausgang

LED rot Funktionsreserve/Teach-In

Mechanische Daten Gehäuse Kunststoff

Lichtleiteranschluss Schraubbefestigung

Gewicht (ohne Leitung) 30g

Umgebungsdaten Umgebungstemperatur
(Betrieb)

-20°C … +70°C

Schutzart IP 65

GLL

KLL

Features

 Für Glasfaser-Lichtleiter

 Teach-In zur optimalen 
Empfindlichkeitseinstellung

 Aktivierungs-oder Teach-
Eingang

 Warnausgang

Lichtleiter-ABC

 Glasfaser-Lichtleiter S. 82

LVSR 325

www.leuze.de/lichtleiter/

http://www.leuze.de/lichtleiter/
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Artikelbeschreibung
Art.-Nr.: 

Lichtleiter Lichtquelle Ausgang Schaltung

Lichtleiter-Verstärker für Glasfaser- und Kunststoff-Lichtleiter

LVSR 325 K / P - 402 - S8
50081301

Glasfaser GF, Ø 4mm Rotlicht PNP
Hell/Dunkel
parametrierbar

LVSR 325 K / P - 401
50081300

Glasfaser GF, Ø 4mm Rotlicht PNP
Hell/Dunkel
parametrierbar

LVSR 325 K / N - 402 - S8
50033578

Glasfaser GF, Ø 4mm Rotlicht NPN
Hell/Dunkel
parametrierbar

LVSR 325 K / N - 401
50033580

Glasfaser GF, Ø 4mm Rotlicht NPN
Hell/Dunkel
parametrierbar

Zubehör / Anschlussleitungen weiteres Zubehör finden Sie ab Seite 77

Art.-Nr. Bezeichnung Merkmale

a 50104525 K - D M8W - 4P - 2m - PVC Anschlussleitung 2000mm, M8 gewinkelt, 4-polig, PVC

b 50104524 K - D M8A - 4P - 2m - PVC Anschlussleitung 2000mm, M8 axial, 4-polig, PVC

c 50104527 K - D M8W - 4P - 5m - PVC Anschlussleitung 5000mm, M8 gewinkelt, 4-polig, PVC

d 50104526 K - D M8A - 4P - 5m - PVC Anschlussleitung 5000mm, M8 axial, 4-polig, PVC

e 50104529 K - D M8W - 4P - 10m - PVC Anschlussleitung 10000mm, M8 gewinkelt, 4-polig, PVC

f 50104528 K - D M8A - 4P - 10m - PVC Anschlussleitung 10000mm, M8 axial, 4-polig, PVC

LICHTLEITER-VERSTÄRKER
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Anschluss Zusatz-Funktion Zubehör

M8-Rundstecker 1 a, b, c, d, e, f

Leitung, 2m 1

M8-Rundstecker 1 a, b, c, d, e, f

Leitung, 2m 1

Zusatzfunktionen

1 Teach-In über Tasten

Lichtleiter-ABC

 Glasfaser-Lichtleiter S. 82

Elektrischer Anschluss

LVSR 325
Lichtleiter-Verstärker

www.leuze.de/lichtleiter/

http://www.leuze.de/lichtleiter/
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ÜBERSICHT LICHTLEITER-VERSTÄRKER

Maßzeichnung

Detailliertere Angaben finden 
Sie im jeweiligen Datenblatt.
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Lichtleiter-Verstärker Lichtleiter Seite

Lichtleiter-Verstärker LV461 KF / KFX 70

Weitere Produkte:

Lichtleiter-Verstärker LVSR 325 64

Glasfaser-Lichtleiter GF 46

Kunststoff-Lichtleiter KF 6

Gemeinsame Technische Daten

Elektrische Daten Betriebsspannung UB 12 … 24VDC ± 10%

Restwelligkeit  10% von UB 

Leerlaufstrom  40mA

Signalspannung high/low  (UB-2V)/ 2V

Anzeigen LED grün Betriebsbereitschaft

LED rot Schaltausgang aktiv

Mechanische Daten Gehäuse Kunststoff (ABS)

Lichtleiteranschluss Klemmbefestigung

Gewicht (mit Leitung) 35g

Umgebungsdaten Umgebungstemperatur
(Betrieb)

-10°C … +60°C

Schutzart IP 54

Gültiges Normenwerk IEC 60947-5-2

GLL

KLL

Features

 Für Kunststoff-Lichtleiter

 Je 1 x PNP und 1 x NPN Schalt-
ausgang, antivalent schaltend

 Schalter zur Umstellung zwi-
schen hell- und dunkelschaltend

 Schalter zur Umschaltung zwi-
schen kurzer Ansprechzeit oder 
mehr Reichweite

 20-Gang Potentiometer zur Emp-
findlichkeitseinstellung für eine 
optimale Anpassung an die 
Applikation

 Anzeigediode für Betrieb und 
Schaltausgang

Lichtleiter-ABC

 Kunststoff-Lichtleiter S. 82
 Lichtleiter-Installation S. 83

LV461

www.leuze.de/lichtleiter/

http://www.leuze.de/lichtleiter/
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Artikelbeschreibung
Art.-Nr.: 

Lichtleiter Lichtquelle Ausgang Schaltung

Lichtleiter-Verstärker für Kunststoff-Lichtleiter

LV 461.1 / P2
50118398

Kunststoff KF/KFX, Ø 2,2mm Rotlicht
1 x PNP/DC
1 x NPN/DC

Hell/Dunkel
umschaltbar

LV 461.1 / P2 - 150 - M8
50118399

Kunststoff KF/KFX, Ø 2,2mm Rotlicht
1 x PNP/DC
1 x NPN/DC

Hell/Dunkel
umschaltbar

Zubehör / Anschlussleitungen weiteres Zubehör finden Sie ab Seite 77

Art.-Nr. Bezeichnung Merkmale

a 50104525 K - D M8W - 4P - 2m - PVC Anschlussleitung 2000mm, M8 gewinkelt, 4-polig, PVC

b 50104524 K - D M8A - 4P - 2m - PVC Anschlussleitung 2000mm, M8 axial, 4-polig, PVC

c 50104527 K - D M8W - 4P - 5m - PVC Anschlussleitung 5000mm, M8 gewinkelt, 4-polig, PVC

d 50104526 K - D M8A - 4P - 5m - PVC Anschlussleitung 5000mm, M8 axial, 4-polig, PVC

e 50104529 K - D M8W - 4P - 10m - PVC Anschlussleitung 10000mm, M8 gewinkelt, 4-polig, PVC

f 50104528 K - D M8A - 4P - 10m - PVC Anschlussleitung 10000mm, M8 axial, 4-polig, PVC

LICHTLEITER-VERSTÄRKER
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Anschluss Zusatz-Funktion Zubehör

Leitung, 2m 1

Leitung, 150mm 
mit M8-Rundstecker 
4-polig

1, 2 a, b, c, d, e, f

Zusatzfunktionen

1 Empfindlichkeitseinstellung über 20-Gang-Potentiometer

2 Wahlschalter für Betriebsart ’Range’ / ’Speed’

Lichtleiter-ABC

 Kunststoff-Lichtleiter S. 82
 Lichtleiter-Installation S. 83

Elektrischer Anschluss

LV461
Lichtleiter-Verstärker

www.leuze.de/lichtleiter/

http://www.leuze.de/lichtleiter/
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ÜBERSICHT LICHTLEITER-VERSTÄRKER

Maßzeichnung

Detailliertere Angaben finden 
Sie im jeweiligen Datenblatt.
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Lichtleiter-Verstärker Lichtleiter Seite

Lichtleiter-Verstärker LV462 KF / KFX 74

Weitere Produkte:

Lichtleiter-Verstärker LVSR 325 64

Glasfaser-Lichtleiter GF 46

Kunststoff-Lichtleiter KF 6

Gemeinsame Technische Daten

Elektrische Daten Betriebsspannung UB 12 … 24VDC ± 10%

Restwelligkeit  10% von UB 

Leerlaufstrom  45mA

Signalspannung high/low  (UB-2V)/ 2V

Anzeigen LED grün Betriebsbereitschaft

LEDs gelb Schaltausgang aktiv

Display 7-Segment, 4-stellig

Mechanische Daten Gehäuse Kunststoff (ABS)

Lichtleiteranschluss Klemmbefestigung

Gewicht (mit Leitung) 63g

Umgebungsdaten Umgebungstemperatur
(Betrieb)

-10°C … +60°C

Schutzart IP 54

Gültiges Normenwerk IEC 60947-5-2

GLL

KLL

Features

 Für Kunststoff-Lichtleiter

 3-stelliges Display zur Anzeige/
Einstellung der Schaltschwelle

 NEU: AutoSet Funktion zur ein-
fachen Sensoreinstellung

 Menüfunktionen zur Einstellung 
von Reichweite und verschie-
denen Zeitfunktionen

 PNP oder NPN Schaltausgang

 Schalter zur Umstellung zwi-
schen hell- und dunkelschaltend

 Anzeigediode für Betrieb und 
Schaltausgang

Lichtleiter-ABC

 Kunststoff-Lichtleiter S. 82
 Lichtleiter-Installation S. 83

LV462

www.leuze.de/lichtleiter/

http://www.leuze.de/lichtleiter/
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Artikelbeschreibung
Art.-Nr.: 

Lichtleiter Lichtquelle Ausgang Schaltung

Lichtleiter-Verstärker für Kunststoff-Lichtleiter

LV462.4 / 4
50118400

Kunststoff KF/KFX, Ø 2,2mm Rotlicht 1 x PNP/DC
Hell/Dunkel
umschaltbar

LV462.4 / 4X - 150 - M8
50118401

Kunststoff KF/KFX, Ø 2,2mm Rotlicht 1 x PNP/DC
Hell/Dunkel
umschaltbar

LV462.4 / 2
50118402

Kunststoff KF/KFX, Ø 2,2mm Rotlicht 1 x NPN/DC
Hell/Dunkel
umschaltbar

LV462.4 / 2X - 150 - M8
50118403

Kunststoff KF/KFX, Ø 2,2mm Rotlicht 1 x NPN/DC
Hell/Dunkel
umschaltbar

Zubehör / Anschlussleitungen weiteres Zubehör finden Sie ab Seite 76

Art.-Nr. Bezeichnung Merkmale

a 50104525 K - D M8W - 4P - 2m - PVC Anschlussleitung 2000mm, M8 gewinkelt, 4-polig, PVC

b 50104524 K - D M8A - 4P - 2m - PVC Anschlussleitung 2000mm, M8 axial, 4-polig, PVC

c 50104527 K - D M8W - 4P - 5m - PVC Anschlussleitung 5000mm, M8 gewinkelt, 4-polig, PVC

d 50104526 K - D M8A - 4P - 5m - PVC Anschlussleitung 5000mm, M8 axial, 4-polig, PVC

e 50104529 K - D M8W - 4P - 10m - PVC Anschlussleitung 10000mm, M8 gewinkelt, 4-polig, PVC

f 50104528 K - D M8A - 4P - 10m - PVC Anschlussleitung 10000mm, M8 axial, 4-polig, PVC

LICHTLEITER-VERSTÄRKER
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Anschluss Zusatz-Funktion Zubehör

Leitung, 2m 1, 2, 3, 4

Leitung, 150mm 
mit M8-Rundstecker 
4-polig

1, 2, 3, 4 a, b, c, d, e, f

Leitung, 2m 1, 2, 3, 4

Leitung, 150mm 
mit M8-Rundstecker 
4-polig

1, 2, 3, 4 a, b, c, d, e, f

Zusatzfunktionen

1 3-stelliges Display zur Anzeige/Einstellung der Schaltschwelle

2 Wahlschalter für Betriebsart ’Range’ / ’Speed’

3 Menügeführte Sensoreinstellung mittels Display und +/- Tasten

4 Zeitfunktionen parametrierbar (Ein-/Ausschaltverzögerung, Wischkontakt)

Lichtleiter-ABC

 Kunststoff-Lichtleiter S. 82
 Lichtleiter-Installation S. 83

Elektrischer Anschluss

LV462
Lichtleiter-Verstärker

www.leuze.de/lichtleiter/

http://www.leuze.de/lichtleiter/


© 2012 Leuze electronic GmbH + Co. KG www.leuze.com76

Ä
nd

er
un

ge
n 

vo
rb

eh
al

te
n 

• 
A

ns
ch

lu
ss

te
ch

ni
k_

1_
D

E
.fm

Lichtleiter-Zubehör
S.78

Anschlusstechnik
S.76

Kontaktbelegung Artikelbeschreibung
Art.-Nr.: 

Merkmal

Anschlussleitungen mit M8-Rundsteckverbindung, Buchse 3-polig, offenes Ende

K - D M8A - 3P - 2m - PVC
50104520

Anschlussleitung 2000mm, 
M8 axial, 3-polig, PVC

K - D M8W - 3P - 2m - PVC
50104521

Anschlussleitung 2000mm, 
M8 gewinkelt, 3-polig, PVC

K - D M8A - 3P - 5m - PVC
50104522

Anschlussleitung 5000mm, 
M8 axial, 3-polig, PVC

K - D M8W - 3P - 5m - PVC
50104523

Anschlussleitung 5000mm, 
M8 gewinkelt, 3-polig, PVC

K - D M8A - 3P - 10m - PVC
50110556

Anschlussleitung 10000mm, 
M8 axial, 3-polig, PVC

K - D M8W - 3P - 10m - PVC
50110559

Anschlussleitung 10000mm, 
M8 gewinkelt, 3-polig, PVC

K - D M8A - 3P - 2m - PUR
50110555

Anschlussleitung 2000mm, 
M8 axial, 3-polig, PUR

K - D M8W - 3P - 2m - PUR
50110557

Anschlussleitung 2000mm, 
M8 gewinkelt, 3-polig, PUR

K - D M8A - 3P - 5m - PUR
50106691

Anschlussleitung 5000mm, 
M8 axial, 3-polig, PUR

K - D M8W - 3P - 5m - PUR
50106692

Anschlussleitung 5000mm, 
M8 gewinkelt, 3-polig, PUR

K - D M8A - 3P - 10m - PUR
50106693

Anschlussleitung 10000mm, 
M8 axial, 3-polig, PUR

K - D M8W - 3P - 10m - PUR
50110558

Anschlussleitung 10000mm, 
M8 gewinkelt, 3-polig, PUR

ZUBEHÖR / ANSCHLUSSTECHNIK
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Kontaktbelegung Artikelbeschreibung
Art.-Nr.: 

Merkmal

Anschlussleitungen mit M8-Rundsteckverbindung, Buchse 4-polig, offenes Ende

K - D M8A - 4P - 2m - PVC
50104524

Anschlussleitung 2000mm, 
M8 axial, 4-polig, PVC

K - D M8W - 4P - 2m - PVC
50104525

Anschlussleitung 2000mm, 
M8 gewinkelt, 4-polig, PVC

K - D M8A - 4P - 5m - PVC
50104526

Anschlussleitung 5000mm, 
M8 axial, 4-polig, PVC

K - D M8W - 4P - 5m - PVC
50104527

Anschlussleitung 5000mm, 
M8 gewinkelt, 4-polig, PVC

K - D M8A - 4P - 10m - PVC
50104528

Anschlussleitung 10000mm, 
M8 axial, 4-polig, PVC

K - D M8W - 4P - 10m - PVC
50104529

Anschlussleitung 10000mm, 
M8 gewinkelt, 4-polig, PVC

K - D M8A - 4P - 20m - PVC
50115424

Anschlussleitung 20000mm, 
M8 axial, 4-polig, PVC

K - D M8A - 4P - 2m - PUR
50104530

Anschlussleitung 2000mm, 
M8 axial, 4-polig, PUR

K - D M8W - 4P - 2m - PUR
50104531

Anschlussleitung 2000mm, 
M8 gewinkelt, 4-polig, PUR

K - D M8A - 4P - 5m - PUR
50104532

Anschlussleitung 5000mm, 
M8 axial, 4-polig, PUR

K - D M8W - 4P - 5m - PUR
50104761

Anschlussleitung 5000mm, 
M8 gewinkelt, 4-polig, PUR

K - D M8A - 4P - 10m - PUR
50104533

Anschlussleitung 10000mm, 
M8 axial, 4-polig, PUR

K - D M8W - 4P - 10m - PUR
50104534

Anschlussleitung 10000mm, 
M8 gewinkelt, 4-polig, PUR

ZUBEHÖR / ANSCHLUSSTECHNIK

www.leuze.de/zubehoer/

http://www.leuze.de/zubehoer/
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Lichtleiter-Zubehör
S.78

Anschlusstechnik
S.76

Maßzeichnung Artikelbeschreibung
Art.-Nr.: 

Merkmal

Optikaufsätze für Kunststofflichtleiter

KL-M02
50117779

Kollimierende Vorsatzlinse für Einwegsysteme für 
mehr Reichweite oder Funktionsreserve, einfache 
Montage durch Schrauben

VE = 2 Stk. Nur für KFX-L…-420, KF-LY-77TZ-20 !

KL-M03
50117780

Vorsatzlinse für tastende Kunststoff-Lichtleiter, 
zur Fokussierung des Lichtflecks auf Ø 0,5mm in 
8mm Abstand

Nur für KFX-ET…-320 !

KL-M03-1
50117783

Vorsatzlinse für tastende Kunststoff-Lichtleiter, 
zur Fokussierung des Lichtflecks auf Ø 2mm in 
8mm Abstand

Nur für KFX-ET…-320 !

KL-M04
50117781

Vorsatzlinse für tastende Kunststoff-Lichtleiter, 
zur Fokussierung des Lichtflecks auf Ø 0,7mm in 
10mm Abstand

Nur für KFX-ET…-420 !

KL-M06
50117784

Kollimierende Vorsatzlinse für Einwegsysteme für 
mehr Reichweite oder Funktionsreserve, einfache 
Montage durch Schrauben 

VE = 2 Stk. Nur für KFX-L…-420, KF-LY-77TZ-20 !

KL-SM02
50117782

90°-Umlenkung für Kunststoff-Lichtleiter-
Einwegsysteme, einfach Montage durch Schrauben

VE = 2 Stk. Nur für KFX-L…-420, KF-LY-77TZ-20 !

ZUBEHÖR / LICHTLEITER
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Maßzeichnung Artikelbeschreibung
Art.-Nr.: 

Merkmal

Schneid-/Biegewerkzeug für Kunststofflichtleiter

KLC-4530
50117785

Kombiniertes Werkzeug zum Schneiden und Biegen 
von Kunststoff-Lichtleitern

VE = 5 Stk.

Optikaufsätze für Glasfaserlichtleiter

GF-L1
50014649

Vorsatzlinse für Glasfaser-Einwegsysteme, 
Klebemontage

GF-U1
50009382

90°-Umlenkung für Glasfaser-Einwegsysteme, 
Klebemontage

ZUBEHÖR / LICHTLEITER

www.leuze.de/zubehoer/

http://www.leuze.de/zubehoer/
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Übersicht

Unsere Dienstleistungen – 
Ihre Vorteile auf einen Blick

Ob Planung, Engineering, Inbetriebnahme oder 
Reparatur, der Einsatz komplexer industrieller 
Automatisierungstechnik erfordert ein hohes Maß 
an Auffassungsgabe und fundiertes Fachwissen.

Planung, Konstruktion
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SERVICE / DIENSTLEISTUNGEN
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Artikelbeschreibung
Art.-Nr. 

Merkmal

Dienstleistungen vor Ort im In- und Ausland

LOS Tagespauschale
S50000100

beinhaltet max. 10 Std., zzgl. Spesen/Reisekosten

LOS Arbeitszeit pro Stunde
S50000101

LOS Reisezeit pro Stunde
S50000102

LOS PKW-Fahrtkosten pro km
S50000103

zzgl. Mautgebühren, Vignette, etc.

LOS Flugkosten
S50000104

Abrechnung nach Aufwand

LOS Übernachtungskosten
S50000105

Abrechnung nach Aufwand

Samstags-, Sonn- und Feiertagseinsätze werden mit dem Faktor 1,5 beaufschlagt.

Servicearbeiten wie Fehleranalyse, Fehlerbehebung, Installation und Feinjustage, Probeinstallationen etc. werden auf Zeit- 
und Materialkostenbasis verrechnet.

Softwareanpassung, Erstellen von kundenspezifischer Software, Protokollanpassungen etc. werden nach Aufwand 
kalkuliert. Preise auf Anfrage.

SERVICE / DIENSTLEISTUNGEN

www.leuze.de/service/

http://www.leuze.de/service/
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Einleitung
Dieses „Lichtleiter-ABC“ soll bei der 
Auswahl des richtigen Sensorsystems 
helfen. Sie finden hier Erklärungen zu 
den unterschiedlichen faseroptischen 
Sensortypen, den Zusatzfunktionen 
und vieles Wissenswerte für den Prak-
tiker.

Lichtleiter
Lichtleiter sind Leitungen zur Übertra-
gung von Licht, z. B. vom Sender eines 
Lichtleiterverstärkers zu einem Objekt 
oder von diesem zum Empfänger eines 
Lichtleitverstärkers. Die auswertende 
Elektronik ist also von der Lichtaus-
trittsseite räumlich entkoppelt. 

Wegen der im Vergleich zu Kupferka-
beln geringen Dämpfung können Licht-
leiter auch für große Leitungslängen 
vorteilhaft eingesetzt werden. Je nach 
Kopfform ist die Anwendung auch bei 
sehr engen Platzverhältnissen möglich.

Kunststoff-Lichtleiter
Die Kunststofflichtleiter KF und KFX 
haben einen aktiven Faserkern aus 
Kunststoff, meist PMMA. 

Der Aufbau besteht typischerweise aus 
einem Verbund von mehreren 
optischen Einzelfasern. 

Materialbedingt hat die Standardfaser 
einen Betriebstemperaturbereich von 
-55°C … +70°C, hitzebeständige 
Kunststofffasern bis max. 105°C. 

Vorteile:
- sehr flexibler Faseraufbau
- kleinste Biegeradien
- auch für tiefe Temperaturen geeignet
- kostengünstig
Nachteile: 
- nicht für Temperaturen > 105°C
- geringe mechanische Stabilität
- nicht für Vacuumanwendungen

LICHTLEITER-ABC

Allgemeine Informationen und Hinweise

� Hülsenlänge

� Tastkopf

� Faserlänge

� Knickschutz (nur KFX)

� Außendurchmesser Lichtleiter

Montage
Gewinde am 
Tastkopf

Anzugsmoment der 
Muttern

M3 max. 0,78Nm
M4 max. 0,78Nm
M6 max. 0,98Nm

Lichtaustritt 
(Anwendungsseite)

Lichteintritt 
(Verstärkerseite)

Lichtleiteraufbau / Bezeichnungen

Glasfaser-Lichtleiter
Die Glasfaserlichtleiter GF haben einen 
aktiven Faserkern aus Glas, meist 
Quarzglas. 

Der Aufbau besteht typischerweise aus 
einem Verbund von mehreren 
optischen Einzelfasern. 

Glasfasern können auch noch bei sehr 
hohen Temperaturen eingesetzt wer-
den. Bei einem Fasermantel aus Mes-
sing beträgt die Betriebstemperatur 
-30°C … +200°C, bei Edelstahl oder 
Silikon können kurzzeitig sogar +300°C 
erreicht werden. 

Vorteile: 
- hochtemperaturfest
- robust
- für Vacuumanwendungen geeignet
Nachteile: 
- nicht für tiefe Temperaturen geeignet
- größere Biegeradien
- höhere Material- und Herstellkosten
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INSTALLATION

Lichtleiter kürzen

� Schneid-/Biegewerkzeug vollständig öffnen.

� Faser einführen – dabei auf den richtigen Querschnitt (Bezeichnung auf dem Werkzeug) achten!

� Schneid-/Biegewerkzeug schließen: 
Backen mit leichtem Druck zusammendrücken, bis die Faser vollständig abgeschnitten ist.

Kunststofflichtleiter, welche keine Metallhülsen an der Lichteintrittsseite haben, können auf jede beliebige Länge gekürzt 
werden. Kürzbare Lichtleiter werden immer mit einem passenden Schneid-/Biegewerkzeug ausgeliefert. 

Achtung! 
Um eine saubere Schnittfläche mit geringen Kopplungsverlusten zu erzielen, darf jede Schnittposition nur einmal 
benutzt werden. 

Hinweis! 
Bei Lichtleitern mit einem Außendurchmesser < Ø 2,2mm (z. B. Ø 1,0mm oder Ø 1,3mm) werden Adpaterhülsen 
verwendet. Werden diese Fasern gekürzt, muss die Hülse danach wieder aufgesteckt werden, sonst kann der Licht-
leiter nicht im Verstärker geklemmt werden.

①
② ③

Lichtleiter am Verstärker installieren (Beispiel Baureihe KF/KFX)

� Öffnen Sie die die transparente Schutzabdeckung.

� Drücken Sie den Hebel der Lichtleiterklemmung zum Öffnen nach unten.

� Führen Sie die Lichtleiter vom Typ KF/KFX komplett bis zum Anschlag (ca. 12mm tief) in die Lichtleiteraufnahme ein. 
Beachten Sie dabei die Sender-/Empfänger-Zuordnung auf dem Verstärker (Sender unten / Empfänger oben).

� Drücken Sie den Hebel der Lichtleiterklemmung zum Schließen nach oben. 
Überprüfen Sie den festen Sitz durch leichtes Ziehen am Lichtleiter.

� Schließen Sie die die transparente Schutzabdeckung.
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INSTALLATION

Lichtleiter biegen (Baureihe KF/KFX)

� Biegeradius auswählen.

� Hülse in das Biegewerkzeug einführen.

� Biegbarer Bereich der Hülse.

� Achtung! Nicht biegbare Bereiche der Hülse – Maße L1 und L2 gemäß Tabelle beachten!

� Hülse im gewünschten Winkel biegen.

Hülsendurchmesser Verfügbarer 
Biegeradius

Ø 0,5mm R3, R5
Ø 0,9mm R3, R5

Ø 0,75mm R5, R10
Ø 2,0mm R8, R10
Ø 2,6mm R8, R10

Mit dem mitgelieferten Schneid-/Biegewerkzeug kann sehr einfach eine definierte Biegung von langen Kopfhülsen herge-
stellt werden. Je nach Durchmesser der Hülsen stehen die nachfolgenden Biegeradien zur Auswahl. 

①

②

⑤

③

④

Biegeradius R Maß L1 
±1mm 

Maß L2 
±1mm

Fasertyp (Einweg und Taster)
siehe Typenschlüssel auf 

R5
10mm 5mm W, Y, Z, W2
15mm 10mm A, E

R10
15mm 10mm S, D, S2
20mm 20mm J, T, H, B, X

Vorderseite

Rückseite

Unterseite
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Einweg-Lichtschranken

Das System besteht aus 2 identischen 
Lichtleitern welche genau gegenüber-
liegend angeordnet werden. 

Ein Lichtleiter wird mit dem Sender, der 
andere mit dem Empfänger am Lichtlei-
ter-Verstärker verbunden. Die Zuord-
nung von Sender und Empfänger ist bei 
Einwegsystemen beliebig. 

Je nach Einstellung am Verstärker wird 
bei teilweiser oder vollständiger 
Abdunkelung der Lichtstrecke ein 
Schaltsignal erzeugt. 

Einwegsysteme haben eine große 
Reichweite, eine hohen Funktionsre-
serve und zeichnen sich durch eine 
sehr gute Betriebssicherheit aus.

Reflexions-Lichttaster 

Das System besteht anschlussseitig 
(Lichteintritt) aus zwei Fasern, welche 
auf der Kopfseite (Lichtaustritt) zu 
einem Lichtleiter zusammengeführt 
sind. 

Die Taster arbeiten nach dem energe-
tischen Prinzip, d.h. der ausgesendete 
Lichtstrahl wird von der zu erken-
nenden Objektoberfläche reflektiert 
und über den Lichtleiter zum Empfän-
ger im Verstärker geführt. 

Helle, gut reflektierende Oberflächen 
erzielen größere Reichweiten im Ver-
gleich zu dunklen, schlecht reflektie-
renden Oberflächen.

Bei Lichtleitern mit koaxialem Faser-
aufbau muss der Anschluss an den 
Lichtleiter-Verstärker so erfolgen, dass 
die Senderfaser im Zentrum liegt 
(Kennzeichnung auf dem Lichtleiter 
beachten!). 

Taster mit zwei nebeneinander liegen-
den Fasern für Sender und Empfänger 
haben ein von der Einfahrrichtung 
abhängiges Schaltverhalten. Dieses 
ergibt sich durch die zeitlich unter-
schiedliche Abdunkelung beim Einfah-
ren von Objekten in den Lichtstrahl. Zur 
Optimierung des Schaltverhaltens 
kann es ggf. nötig sein, Sender- und 
Empfängeranschluss zu vertauschen. 
Zur Identifikation ist immer ein Faser-
mantel gekennzeichnet.

Lichtaustritt
Frontal:

Der Lichtaustritt an der Kopfseite des 
Lichtleiters erfolgt in Faserrichtung.

Seitlich:

Der Lichtaustritt an der Kopfseite des 
Lichtleiters erfolgt rechtwinklig zur 
Faserrichtung.

Verlegung
Flexibel: 

Der aktive Faserkern ist aus mehreren 
dünnen Einzelfasern aufgebaut. Der 
minimale Verlegungsradius beträgt 
R = 2mm.

Hochflexibel: 

Der aktive Faserkern ist aus vielen dün-
nen Einzelfasern aufgebaut. Der mini-
male Verlegungsradius beträgt 
R = 1mm.

FUNKTIONSPRINZIPIEN
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Faserkern
Aktiver Faserdurchmesser:

Durch den aktiven Faserquerschnitt 
wird das Licht geführt. Je größer der 
Querschnitt, desto größer die erziel-
bare Reich- oder Tastweite. 

Je nach Anforderung kann aber auch 
ein kleiner Faserquerschnitt vorteilhaft 
sein ( Einsatzgebiet).

Mehrfaserkern:

Der aktive Faserkern ist aus mehreren 
bzw. vielen dünnen Einzelfasern aufge-
baut. Dieser Aufbau ist die Vorausset-
zung für eine Vielzahl von Merkmalen 
wie: 

 Faserverlegung mit sehr kleinen Ver-
legeradien ( Verlegung).

 koaxiale Faseranordnung 
( Faserkern).

 Flächenerkennung 
( Einsatzgebiet).

Mehrfaserkerne gibt es bei tastenden 
und Einwegsystemen.

Koaxial:

Einen koaxialen Faseraufbau gibt es 
ausschließlich bei tastenden Lichtlei-
tern. 

Im Tastkopf sind eine oder mehrere 
Fasern mittig angeordnet. In diese 
Faser(n) wird das Licht vom Sender 
eingekoppelt. Zur einfachen Identifizie-
rung ist die Faser mit einer weißen 
Kennzeichung versehen. 

Um die Sendefaser herum sind meh-
rere Fasern angeordnet, welche das 
Licht vom Objekt zum Empfänger am 
Lichtleitverstärker zurückführen. Der 
Vorteil der koaxiale Anordnung ist, 
dass das Detektionsverhalten unab-
hängig von der Einfahrrichtung eines 
Objekts ist.

Einsatzgebiet
Standardanwendungen:

Die so gekennzeichneten Lichtleiter 
können für sehr viele Anwendungen 
eingesetzt werden. Bei Einhaltung der 
spezifizierten Reichweiten haben die 
Taster eine ausreichende Funktionsre-
serve und Betriebssicherheit.

Besteht jedoch die Forderung, eine 
sehr genaue Objektpositionierung rea-
lisieren zu müssen oder sehr kleine 
Objekte detektieren zu können, emp-
fehlen wir, den Einsatz einer der nach-
folgenden Fasertypen zu prüfen.

Präzisionsanwendungen:

Diese Lichtleiter haben einen kleineren 
aktiven Faserquerschnitt als die Stan-
dardlichtleiter. Dadurch kann eine 
genaue Objektpositionierung oder die 
Erkennung von Teilen mit kleinem 
Querschnitt realisiert werden. 

Allerdings reduziert sich auch die 
erzielbare Reichweite. Informationen 
über das kleinste erkennbare Teil und 
die erzielbaren Reichweiten entnehmen 
Sie bitte unseren detaillierten Daten-
blättern.

Hochgenaue Anwendungen:

Diese Lichtleiter haben gegenüber den 
Lichtleitern für Präzisionsanwen-
dungen einen noch kleineren aktiven 
Faserquerschnitt. 

Dadurch kann eine hochgenaue 
Objektpositionierung oder die Erken-
nung von Teilen mit kleinstem Quer-
schnitt realisiert werden. 

Allerdings reduziert sich auch die 
erzielbare Reichweite stark. Informati-
onen über das kleinste erkennbare Teil 
und die erzielbaren Reichweiten ent-
nehmen Sie bitte unseren detaillierten 
Datenblättern.

Flächenerkennung:

Kleine Lichtvorhänge gibt es in den 
Ausführungen als Einwegsystem und 
Taster. 

Viele Einzelfasern im Tastkopf werden 
so nebeneinander liegend angeordnet, 
dass sich ein durchgehendes Licht-
band ergibt. Je nach Anzahl der Einzel-
strahlen ergibt sich eine höhere oder 
geringere Auflösung im Lichtband. 

Mit diesen Lichtleitern können z. B. 
Kleinteile beim Durchtritt durch das 
Lichtband sortiert werden oder inho-
mogene Oberflächen abgetastet wer-
den.

EINSATZGEBIET
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Besondere Eigenschaften
Hitzebeständigkeit:

Für hitzebeständige Kunststofflichtlei-
ter der Baureihen KF und KFX beträgt 
die maximal zulässige Einsatztempera-
tur +105°C. Für Glasfaserlichtleiter GF 
gelten je nach Mantelwerkstoff 
fogende Werte:

Messing:
-30°C … +200°C
Edelstahl:
-30°C … +200°C (kurzzeitig +300°C)
Silikon:
-30°C … +180°C (kurzzeitig +200°C)

Tastkopf aus Metall:

Der Tastkopf ist aus Metall, z. B. Mes-
sing vernickelt oder Edelstahl. Dadurch 
ist z. B. eine feste, dauerhafte Montage 
möglich.

Geeignet für Vorsatzlinse:

Einige Lichtleiter können mit einer Vor-
satzlinse ausgestattet werden. 

Bei Kunststofflichtleitern KFX mit 
metrischem Gewinde wird die Linse 
aufgeschraubt, bei Glasfaserlichleitern 
GF mit zylindrischer Hülse wird die 
Linse nach Vorschrift aufgeklebt. 

Kunststofflichtleiter KFX: 
Für Taster sind Linsen zur Fokussie-
rung des Lichtstrahls erhältlich, für Ein-
wegsysteme gibt es kollimierende 
Linsen zur Vergrößerung der Reich-
weite oder Funktionsreserve oder zur 
Strahlumlenkung um 90° 
(Einsatz immer paarweise!). 

Glasfaserlichtleiter GF: 
Für Einwegsysteme gibt es Linsen zur 
Vergrößerung der Reichweite oder zur 
Strahlumlenkung um 90° 
(Einsatz immer paarweise!). 

Faserlänge
Maß in [mm]: 
Bei den Kunststoff-Lichtleitern der 
Baureihen KF und KFX bezieht sich die 
Längenangabe auf die Gesamtlänge 
des Lichtleiters also Faserlänge (in der 
Regel 2000mm) plus Tastkopflänge.

Bei den Glasfaserlichtleitern der Bau-
reihe GF bezieht sich die Längenanga-
be nur auf die Faser ohne Tastkopf.

Lichtleiter kürzbar:

Kunststofflichtleiter sind mit wenigen 
Ausnahmen auf der Lichteintrittsseite 
kürzbar. 

Dazu wird ein kombiniertes Schneid-/
Biegewerkzeug mitgeliefert. 

Detaillierte Infos dazu: 
 Lichtleiter kürzen 

Anordnung / Bild Faserkopf
Prinzip-Darstellungen:

Die vereinfachten Zeichnungsdarstel-
lungen mit den wichtigsten Auswahlkri-
terien dient zur schnellen 
Produktauswahl.

In der Darstellung wird neben dem 
Tastkopf auch zwischen Einwegsystem 
(oben) und Taster (unten) unterschie-
den.

Typ. Grenzreichweite
Frontal:

Die Angaben zur typischen Grenztast-
weite beziehen sich bei Tastern auf ein 
weißes Objekt mit 90% Remission. 

Bei Einwegsystemen beziehen sich die 
Angaben zur Reichweite auf eine opti-
mal ausgerichtete Einwegstrecke. 

Die Tabellenwerte sind typische Werte 
und beziehen sich immer auf die maxi-
mal mögliche Tast- oder Reichweite. 

Die Tast- oder Reichweiten sind immer  
abhängig vom eingesetzten Verstärker-
typ. 

Achtung! 
Bei einigen Verstärkern können im 
Menü zusätzliche Einstellungen zur 
Empfindlichkeitsanpassung vorge-
nommen werden. 

Wegen toleranzbedingten Schwan-
kungen empfehlen wir einen Sicher-
heitsfaktor von mindestens 20% 
einzuhalten. Außerdem empfehlen wir 
bei Applikationstests stets eine Über-
prüfung mit mehreren gleichen Prüflin-
gen.

LV463 1)

1) voraussichtlich lieferbar im 3. Quartal 2012

900
LV462 525
LV461 300

EIGENSCHAFTEN



ARTIKELVERZEICHNIS

© 2012 Leuze electronic GmbH + Co. KG www.leuze.com88

Ä
nd

er
un

ge
n 

vo
rb

eh
al

te
n 

• 
C

A
T_

FO
S

_d
e_

TI
X

.fm

Artikel Seite Artikel Seite

G
GF 1000 / 1 LS - MS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
GF 1000 / 1 LS - SI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
GF 1000 / 1 LS - VA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
GF 1000 / 1 RT - MS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
GF 1000 / 1 RT - MS.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
GF 1000 / 1 RT - SI  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
GF 1000 / 1 RT - VA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
GF 1000 / 4 LS - MS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
GF 1000 / 4 LS - SI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
GF 1000 / 4 LS - VA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
GF 1000 / 4 RT - MS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
GF 1000 / 4 RT - SI  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
GF 1000 / 4 RT - VA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
GF 1500 / 1 RT - MS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
GF 1500 / 4 LS - MS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
GF 1500 / 4 LS - VA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
GF 1500 / 4 RT - MS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
GF 1500 / 4 RT - VA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
GF 2000 / 4 LS - MS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
GF 2000 / 4 LS - SI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
GF 2000 / 4 LS - VA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
GF 2000 / 4 RT - MS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
GF 2000 / 4 RT - SI  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
GF 2000 / 4 RT - VA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
GF 2500 / 4 RT - MS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
GF 2500 / 4 RT / VA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
GF 3000 / 4 LS - MS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
GF 3000 / 4 LS - SI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
GF 3000 / 4 LS - VA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
GF 3000 / 4 RT - MS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
GF 3000 / 4 RT - SI  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
GF 3500 / 4 RT / VA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
GF 500 / 1 LS - MS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
GF 500 / 1 LS - SI  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
GF 500 / 1 LS - VA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
GF 500 / 1 RT - MS  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
GF 500 / 1 RT - SI  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
GF 500 / 1 RT - VA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
GF 500 / 4 LS - MS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
GF 500 / 4 LS - SI  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
GF 500 / 4 LS - VA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
GF 500 / 4 RT - MS  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
GF 500 / 4 RT - SI  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
GF 500 / 4 RT - VA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
GF 5000 / 4 LS - VA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
GF 5000 / 4 RT - MS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
GF 600 / 1 RT - MS - D5 - L10. . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
GF 600 / 1 RT - Si - W - 1,5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
GF 6000 / 4 RT - MS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

GF-L1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
GF-U1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79

K
K - D M8A - 3P - 10m - PUR  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
K - D M8A - 3P - 10m - PVC  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
K - D M8A - 3P - 2m - PUR  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
K - D M8A - 3P - 2m - PVC  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
K - D M8A - 3P - 5m - PUR  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
K - D M8A - 3P - 5m - PVC  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
K - D M8A - 4P - 10m - PUR  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
K - D M8A - 4P - 10m - PVC  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
K - D M8A - 4P - 20m - PVC  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
K - D M8A - 4P - 2m - PUR  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
K - D M8A - 4P - 2m - PVC  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
K - D M8A - 4P - 5m - PUR  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
K - D M8A - 4P - 5m - PVC  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
K - D M8W - 3P - 10m - PUR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
K - D M8W - 3P - 10m - PVC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
K - D M8W - 3P - 2m - PUR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
K - D M8W - 3P - 2m - PVC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
K - D M8W - 3P - 5m - PUR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
K - D M8W - 3P - 5m - PVC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
K - D M8W - 4P - 10m - PUR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
K - D M8W - 4P - 10m - PVC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
K - D M8W - 4P - 2m - PUR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
K - D M8W - 4P - 2m - PVC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
K - D M8W - 4P - 5m - PUR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
K - D M8W - 4P - 5m - PVC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
KF-ET-10ML-20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
KF-ET-15MLD-20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
KF-ET-20MLS-20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
KF-ET-30ML-20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
KF-ET-50ML-20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
KF-ETB-38V-20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
KF-ETE-220 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
KF-ETH-38H-20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
KF-ETW-FU47-20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
KF-ETW-K10-20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
KF-ETY-20MLSD-20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
KF-L-10ML-10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
KF-L-10MLD-20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
KF-L-15MLD-10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
KF-L-30ML-20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
KF-L-320-D-T14L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
KF-L-50ML-20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
KF-LC32-12. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
KF-LD-210-32 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
KF-LE-220. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
KF-LH-305-D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

Marke



TYPENBEZEICHNUNG

+49 (0) 7021 573 0 info@leuze.de 89

Artikel Seite Artikel Seite

Li
ch

tl
ei

te
r 

K
F 

/ 
K

FX
Li

ch
tl

ei
te

r 
G

F
Li

ch
tl

ei
te

r-
V

er
st

är
ke

r
Z

ub
eh

ö
r

S
er

vi
ce

D
ie

ns
tl

ei
st

un
g

en
Li

ch
tl

ei
te

r-
A

B
C

A
rt

ik
el

-
V

er
ze

ic
hn

is
se

KF-LW-FU53-20. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
KF-LW-FU57-20. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
KF-LY-77TZ-20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
KF-LY-U09-20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
KFX-ET-20ML-20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
KFX-ET-620. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
KFX-ETA-320. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
KFX-ETA-420. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
KFX-ETC-320. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
KFX-ETC-320-Q . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
KFX-ETC-420. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
KFX-ETC-620. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
KFX-ETC7-120. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
KFX-ETD-320  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
KFX-ETD-320-Q . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
KFX-ETD-420  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
KFX-ETH-620. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
KFX-ETY-67TZ-20  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
KFX-L-20ML-20. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
KFX-L-320  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
KFX-L-320-Q . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
KFX-L-420  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
KFX-LA-220. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
KFX-LD-120  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
KFX-LD-320  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
KFX-LD-320-Q. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
KFX-LD-420  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
KFX-LH-320  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
KFX-LH-420  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
KFX-LY-320. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
KFX-LY-420. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
KLC-4530 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
KL-M02  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
KL-M03  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
KL-M03-1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
KL-M04  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
KL-M06  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
KL-SM02. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78

L
LOS Arbeitszeit pro Stunde  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
LOS Flugkosten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
LOS PKW-Fahrtkosten pro km . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
LOS Reisezeit pro Stunde  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
LOS Tagespauschale  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
LOS Übernachtungskosten  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
LV 461.1 / P2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
LV 461.1 / P2 - 150 - M8  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
LV462.4 / 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
LV462.4 / 2X - 150 - M8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74

LV462.4 / 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
LV462.4 / 4X - 150 - M8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
LVSR 325 K / N - 401 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
LVSR 325 K / N - 402 - S8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
LVSR 325 K / P - 401  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
LVSR 325 K / P - 402 - S8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
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Bestellnummer Seite Bestellnummer Seite Bestellnummer Seite

50000035  . . . . . . . . . . . . . . . . 54
50000036  . . . . . . . . . . . . . . . . 50
50000037  . . . . . . . . . . . . . . . . 54
50000038  . . . . . . . . . . . . . . . . 58
50000039  . . . . . . . . . . . . . . . . 62
50000040  . . . . . . . . . . . . . . . . 58
50000041  . . . . . . . . . . . . . . . . 62
50000042  . . . . . . . . . . . . . . . . 50
50000043  . . . . . . . . . . . . . . . . 52
50000044  . . . . . . . . . . . . . . . . 50
50000045  . . . . . . . . . . . . . . . . 52
50000046  . . . . . . . . . . . . . . . . 56
50000047  . . . . . . . . . . . . . . . . 62
50000048  . . . . . . . . . . . . . . . . 56
50000049  . . . . . . . . . . . . . . . . 62
50000051  . . . . . . . . . . . . . . . . 52
50000053  . . . . . . . . . . . . . . . . 60
50000054  . . . . . . . . . . . . . . . . 62
50001030  . . . . . . . . . . . . . . . . 50
50001031  . . . . . . . . . . . . . . . . 52
50001032  . . . . . . . . . . . . . . . . 50
50001033  . . . . . . . . . . . . . . . . 52
50001034  . . . . . . . . . . . . . . . . 56
50001035  . . . . . . . . . . . . . . . . 60
50001036  . . . . . . . . . . . . . . . . 56
50001037  . . . . . . . . . . . . . . . . 60
50006779  . . . . . . . . . . . . . . . . 50
50009331  . . . . . . . . . . . . . . . . 52
50009382  . . . . . . . . . . . . . . . . 79
50010567  . . . . . . . . . . . . . . . . 62
50010820  . . . . . . . . . . . . . . . . 62
50011508  . . . . . . . . . . . . . . . . 56
50014649  . . . . . . . . . . . . . . . . 79
50018698  . . . . . . . . . . . . . . . . 52
50019341  . . . . . . . . . . . . . . . . 56
50021192  . . . . . . . . . . . . . . . . 52
50022139  . . . . . . . . . . . . . . . . 52
50022551  . . . . . . . . . . . . . . . . 60
50023019  . . . . . . . . . . . . . . . . 60
50024604  . . . . . . . . . . . . . . . . 52
50033578  . . . . . . . . . . . . . . . . 66
50033580  . . . . . . . . . . . . . . . . 66
50034368  . . . . . . . . . . . . . . . . 58
50036128  . . . . . . . . . . . . . . . . 54
50039145  . . . . . . . . . . . . . . . . 52
50039392  . . . . . . . . . . . . . . . . 60
50041477  . . . . . . . . . . . . . . . . 60
50041611  . . . . . . . . . . . . . . . . 54
50041741  . . . . . . . . . . . . . . . . 62
50041742  . . . . . . . . . . . . . . . . 62
50060384  . . . . . . . . . . . . . . . . 62

50081300 . . . . . . . . . . . . . . . . .66
50081301 . . . . . . . . . . . . . . . . .66
50104520 . . . . . . . . . . . . . . . . .76
50104521 . . . . . . . . . . . . . . . . .76
50104522 . . . . . . . . . . . . . . . . .76
50104523 . . . . . . . . . . . . . . . . .76
50104524 . . . . . . . . . . . . . . . . .77
50104525 . . . . . . . . . . . . . . . . .77
50104526 . . . . . . . . . . . . . . . . .77
50104527 . . . . . . . . . . . . . . . . .77
50104528 . . . . . . . . . . . . . . . . .77
50104529 . . . . . . . . . . . . . . . . .77
50104530 . . . . . . . . . . . . . . . . .77
50104531 . . . . . . . . . . . . . . . . .77
50104532 . . . . . . . . . . . . . . . . .77
50104533 . . . . . . . . . . . . . . . . .77
50104534 . . . . . . . . . . . . . . . . .77
50104761 . . . . . . . . . . . . . . . . .77
50105274 . . . . . . . . . . . . . . . . .60
50105340 . . . . . . . . . . . . . . . . .56
50106691 . . . . . . . . . . . . . . . . .76
50106692 . . . . . . . . . . . . . . . . .76
50106693 . . . . . . . . . . . . . . . . .76
50110555 . . . . . . . . . . . . . . . . .76
50110556 . . . . . . . . . . . . . . . . .76
50110557 . . . . . . . . . . . . . . . . .76
50110558 . . . . . . . . . . . . . . . . .76
50110559 . . . . . . . . . . . . . . . . .76
50115424 . . . . . . . . . . . . . . . . .77
50117727 . . . . . . . . . . . . . . . . .24
50117728 . . . . . . . . . . . . . . . . .24
50117729 . . . . . . . . . . . . . . . . .24
50117730 . . . . . . . . . . . . . . . . .24
50117731 . . . . . . . . . . . . . . . . .26
50117732 . . . . . . . . . . . . . . . . .26
50117733 . . . . . . . . . . . . . . . . .26
50117734 . . . . . . . . . . . . . . . . .26
50117735 . . . . . . . . . . . . . . . . .28
50117736 . . . . . . . . . . . . . . . . .28
50117737 . . . . . . . . . . . . . . . . .28
50117738 . . . . . . . . . . . . . . . . .16
50117739 . . . . . . . . . . . . . . . . .16
50117740 . . . . . . . . . . . . . . . . .16
50117741 . . . . . . . . . . . . . . . . .16
50117742 . . . . . . . . . . . . . . . . .18
50117743 . . . . . . . . . . . . . . . . .18
50117744 . . . . . . . . . . . . . . . . .18
50117745 . . . . . . . . . . . . . . . . .18
50117746 . . . . . . . . . . . . . . . . .20
50117747 . . . . . . . . . . . . . . . . .20
50117748 . . . . . . . . . . . . . . . . .20

50117749  . . . . . . . . . . . . . . . . 20
50117750  . . . . . . . . . . . . . . . . 22
50117751  . . . . . . . . . . . . . . . . 22
50117752  . . . . . . . . . . . . . . . . 38
50117753  . . . . . . . . . . . . . . . . 38
50117754  . . . . . . . . . . . . . . . . 38
50117755  . . . . . . . . . . . . . . . . 38
50117756  . . . . . . . . . . . . . . . . 40
50117757  . . . . . . . . . . . . . . . . 40
50117758  . . . . . . . . . . . . . . . . 40
50117759  . . . . . . . . . . . . . . . . 40
50117760  . . . . . . . . . . . . . . . . 42
50117761  . . . . . . . . . . . . . . . . 42
50117762  . . . . . . . . . . . . . . . . 42
50117763  . . . . . . . . . . . . . . . . 42
50117764  . . . . . . . . . . . . . . . . 44
50117765  . . . . . . . . . . . . . . . . 44
50117766  . . . . . . . . . . . . . . . . 30
50117767  . . . . . . . . . . . . . . . . 30
50117768  . . . . . . . . . . . . . . . . 30
50117769  . . . . . . . . . . . . . . . . 30
50117770  . . . . . . . . . . . . . . . . 32
50117771  . . . . . . . . . . . . . . . . 32
50117772  . . . . . . . . . . . . . . . . 32
50117773  . . . . . . . . . . . . . . . . 32
50117774  . . . . . . . . . . . . . . . . 34
50117775  . . . . . . . . . . . . . . . . 34
50117776  . . . . . . . . . . . . . . . . 34
50117777  . . . . . . . . . . . . . . . . 34
50117778  . . . . . . . . . . . . . . . . 36
50117779  . . . . . . . . . . . . . . . . 78
50117780  . . . . . . . . . . . . . . . . 78
50117781  . . . . . . . . . . . . . . . . 78
50117782  . . . . . . . . . . . . . . . . 78
50117783  . . . . . . . . . . . . . . . . 78
50117784  . . . . . . . . . . . . . . . . 78
50117785  . . . . . . . . . . . . . . . . 79
50118398  . . . . . . . . . . . . . . . . 70
50118399  . . . . . . . . . . . . . . . . 70
50118400  . . . . . . . . . . . . . . . . 74
50118401  . . . . . . . . . . . . . . . . 74
50118402  . . . . . . . . . . . . . . . . 74
50118403  . . . . . . . . . . . . . . . . 74
S50000100  . . . . . . . . . . . . . . . 81
S50000101  . . . . . . . . . . . . . . . 81
S50000102  . . . . . . . . . . . . . . . 81
S50000103  . . . . . . . . . . . . . . . 81
S50000104  . . . . . . . . . . . . . . . 81
S50000105  . . . . . . . . . . . . . . . 81

ARTIKELNUMMER



Copyright
Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das Recht der Vervielfältigung sowie der Übersetzung. 
Vervielfältigungen oder Reproduktion in jeglicher Form bedürfen der schriftlichen Genehmigung durch 
Leuze electronic GmbH + Co. KG.

Warennamen werden ohne Gewährleistung der freien Verwendbarkeit benutzt.

Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, vorbehalten.

© Copyright 2012 Leuze electronic GmbH + Co. KG 
In der Braike 1, D-73277 Owen



 Leuze electronic GmbH + Co. KG

In der Braike 1

D-73277 Owen

Telefon +49 7021 573-0

Telefax +49 7021 573-199

info@leuze.de
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Optoelektronische Sensoren

Kubische Baureihen
Rundhülsen, Mini-Lichtschranken, Faseroptische Sensoren
Messende Sensoren
Spezial-Sensorik
Lichtvorhänge
Gabel-Sensoren
Doppelbogenkontrolle, Klebestellenerkennung
Induktive Sensoren
Zubehör

Identifi kationssysteme
Datenübertragungssyteme
Distanzmessung

Barcodelesegeräte
RF-IDent-Systeme
Modulare Anschalteinheiten
Industrielle Bildverarbeitungssysteme
Optische Datenübertragungssysteme
Optische Entfernungsmessung/Positionierung
Mobile Codelesegeräte

Sicherheits-Sensoren
Sicherheits-Systeme
Sicherheits-Dienstleistungen

Sicherheits-Laserscanner
Sicherheits-Lichtvorhänge
Transceiver und Mehrstrahl-Sicherheits-Lichtschranken
Einstrahl-Sicherheits-Lichtschranken
AS-i-Safety-Produktprogramm
Sicherheits-Sensorik für den PROFIBUS DP
Sicherheits-Schalter, -Zuhaltungen, -Befehlsgeräte
Sicherheits-Schaltgeräte
Sensor-Zubehör und Signalgeräte
Sicherheits-Engineering-Software
Machine Safety Services


